wieland

Data sheet del prodotto
Nr. Art. 06.561.7853.0

Telaio di montaggio GST18I13 SW

Nr. Art. 06.561.7853.0
EAN 4049088247026
Quantita per ordine 50 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici
Dati tecnici
Lunghezza 54,9 mm
larghezza 44,4 mm
Altezza 26,7 mm
Colore Nero
Materiale per il montaggio
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Disegno tecnico

Anderung/Revision
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£ - Weitgrg Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www_wiglund-electrig.com
s Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
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