Ficha técnica de producto
Articulo N° 92.944.3253.0

Conector GST1814S B1 ZR1 GNO02

gesis® CLASSIC Conector, nimero de polos 4, macho, tipo de
conexién conexién por tornillo, tensién asignada 250 V / 400 V,
corriente asignada 20 A, diametro del cable 6,8 - 11,5 mm, color
de codificacién verde

Y

wieland

Articulo N° 92.944.3253.0
EAN 4049088244827
Unidad de embalaje 50 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones

EMA
@ Kv Y
Datos técnicos
Datos generales
Corriente Asignada 20A
Tensién Asignada 250 V /400 V
Tensién de cortocircuito 4 kv
Capota Si
Grado de polucién 2
Codificacién mecénica Code 4

Con cierre Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificacion verde
Codificacion del polo 1, PE, 2N, 3
Color de la capota Negro
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 6017
Datos de conexion
Diametro del cable méax. 11,5 mm
Diametro del cable min. 6,8 mm
Seccién del conductor rigido mm2 max. 2,5 mm?
Seccién del conductor rigido mm2 min. 0,75 mm?2
Seccién del conductor semirigido mm?2 max. 2,5 mm?
Seccién del conductor semirigido mmz2 min. 0,75 mm2
Terminaciones por polo 1
Desforrado de manguera 38,5 mm
Desforrado del conductor 7 mm
Tipo
Tipo macho

Tipo de conexién

conexién por tornillo
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Grado de proteccion (IP)

Material

Material de la carcasa

Libre de halégenos

Material del contacto

Carga calorifica

Componentes de aislamiento de temperatura continua

Superficie final

Dimensiones

Longitud

Anchura

Altura

Accesorios

Articulo N° Tipo

05.587.3156.0 Bloqueo (G)ST18 WS

05.587.3156.1 Blogueo (G)ST18 SW

05.564.5353.0 Tap6n GST18I3/4/5 SW

05.564.5353.2 Tapoén GST18I13/4/5 WS

05.566.9153.0 Tapén GST1814 BUCHSEN

Montaje

Articulo N° Tipo

92.043.0058.0 Conector de empotrar GST1814L B1H WS
92.043.0158.0 Conector de empotrar GST1814L B1H GR0O1
92.207.1003.0 Cable de conexién GST1814KSB- 15 10TRO1
92.943.3253.0 Conector GST1814S B1 ZR1 GN02
92.207.1000.7 Cable de conexién GST1814KSBS 15 10GN02
92.207.1004.7 Cable de conexion GST1814KS-S 15 10GN02

wieland

1P40

Poliamida

Si

Cuzn

0,122 kWh/st
100 °C

Zincado

69,4 mm
38 mm

15 mm

Descripcion

Descripcion

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijacion,
niimero de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexién Conexién soldada, tensién asignada 250

V /400 V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Blanco, grado de proteccién (ip) P20,
componente empotrado Conexion soldada, angulo del conector Cuadrado, codificacién del polo
2, N, PE, 1, codificacién mecéanica Code 1, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos
Si, carga calorifica 0,037 kwWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de
polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 38 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijacion,
nimero de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexién Conexion soldada, tensién asignada 250 V /
400 V, corriente asignada 20 A, color de codificacion Gris Claro, grado de proteccion (ip) 1P20,
componente empotrado Conexion soldada, angulo del conector Cuadrado, codificacion del polo
2, N, PE, 1, codificacién mecéanica Code 2, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos
Si, carga calorifica 0,038 kWh/St, material del contacto Cuzn, superficie final Zincado, grado de
polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 38 mm

gesis® CLASSIC Cable de conexién, Hembra - extremo libre, nimero de polos 4, tensién
asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable HO5VV-F, certificacion cpr Eca,
longitud total 1 m, seccién nominal 1,5 mmz, color de codificacién Rojo tomate

gesis® CLASSIC Conector, nimero de polos 4, Hembra, tipo de conexién conexién por tornillo,
tension asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diametro del cable 6,8 - 11,5 mm,
color de codificacion verde

gesis® CLASSIC Cable de conexién, Hembra - macho, nimero de polos 4, tensién asignada
250 V /400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable HO5VV-F, certificacién cpr Eca, longitud
total 1 m, seccién nominal 1,5 mmz, color de codificacion verde

gesis® CLASSIC Cable de conexién, Macho - extremo libre, nimero de polos 4, tensién
asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable HO5VV-F, certificacién cpr Eca,
longitud total 1 m, seccién nominal 1,5 mm2, color de codificacién verde
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Ansicht

Auslieferungszustand: unmontiert
delivery status: unmounted

im montierten Zustand
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Anwendung nach Kundenwunsch

application according to

£ ' ' E Type: GST1814S B1 ZR1
el view in assembled condition M/SCO‘B yp customers request
Tolerierung Size 150 14405@®)/Tolerance system Size 150 16405 jo/yes Stoffverbots- und Deklarafionsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalien.
(This 1S0-standord desbribes the envelope principle. According to the envelope Conformity wilh Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited /
principle ihe deviations of form and paralielism are limited by the size tolerances). declarable hazardous subsionces! to be declared!
Freitoleronz noch _ CAD - Zeichnung, keine manvellen Anderungen 1.Verwendung: Blati: Vo
Genera! tolerance DIN 150 2768 - m |[AD - drowing, no monval modifications altowed |First Use: Sheel: of 1
I / 6@ Werkstoff/Materiol 2015 | Tag/Date Nome Zeichnung Nr./Drowing No. Index
e / Farbe/colour: gezmm‘ 09.02. ] Ritter
= o S 92.944.3253.0 01K
/7 |Mafstab/Seole maigrin/may green Checked
/ 2.1 l’gﬁ.’,:f :y}m - MaBe in mm/Dimensions are in mm
7 Vol rrm’]OH'/Su,rf. m'| Ersatz fir/Replacement for: -
F A R=} o P Type Benennung/Title female connector with strain-relief
W 2\ |
/Y J 9
o — 1w wicland STECKERTE |L_MIT_ZUGENTLASTUNG
- 10 | nie £ Seel Eloltrisehe Schroubanschluss/ screw connection
Anderung/Revision Verbindungen 2507400V AC, 20A, 2,5qmm
Q29443753001K CADW3IN?2S Ritter 2018-07—NAT11-33-14 1 000 I E) l / I 3 I a QOU-PFM-08/91h



