Data sheet del prodotto
Nr. Art. Z7.283.8227.0

Spina di collegamento IVBWKF 10- 2

Nr. Art.
EAN

Quantita per ordine

Certificati/Approvazioni

ATEX SEV-Ex

Dati tecnici

Generale

Colore

Passo

Numero di morsetti con ponti di parallelo
Tipo di montaggio

Isolato

Esecuzione

27.283.8227.0
4015573533448
10 Pezzo

giallo

10 mm

2

ad innesto
si

Ponte di parallelo

wieland

Data di creazione 02.06.2026

Con riserva di modifiche tecniche
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Disegno tecnico
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