Data sheet del prodotto
Nr. Art. Z1.298.1353.0

Leva agganciabile morsetto portafusibile THSI 5X20

vz wieland

GL 250
Nr. Art. Z71.298.1353.0
EAN 4015573710863
Quantita per ordine 10 Pezzo
Certificati/Approvazioni
Dati tecnici
Generale
Colore grigio
Larghezza/passo 6 mm
Custodia isolante PAG66
Classe di infiammabilita del materiale isolante secondo UL94 Vo

Tipo di montaggio

Montaggio diretto

Fusibile impiegato

Fusibile G 5x20 mm

Montageart

Montaggio diretto

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs

\

Dati tecnici
Tensione nominale 250 V
Piastrina di chiusura richiesta No

Tipo di materiale isolante

Termoplastico

Lunghezza

45,2 mm

Data di creazione 02.06.2026

Con riserva di modifiche tecniche
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Disegno tecnico
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