Ficha técnica de producto
Articulo N° G5.952.0543.5

Distribuidor MST2015V 2P1M25 05 PBC5

METALYNX2 Distribuidor en T, tensién asignada 250 V / 400 V,
corriente asignada 20 A, nimero de polos 5, grado de proteccion
(ip) IP20, nimero de entradas 1, nimero de salidas 2, codificacién
del polo 1, 3, 4, N, PE, codificacién mecanica Code 5, color de
codificacién Azul pastel, nimero ral del conector 5024, libre de
halégenos No, material de la carcasa Poliamida, conexién en
paralelo, con opcién de fijacion, carga calorifica 1,375 kWh/St,
material del contacto Cuzn, superficie final Recubrimiento en plata,
grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV

Articulo N°
EAN

Unidad de embalaje

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada
Tensi6én Asignada
Tensién de cortocircuito
Grado de polucién
Caodificacion mecéanica
Con cierre

Color de codificaciéon
Caodificacién del polo

Namero RAL del conector

Plomo

Modelo

Fusible en miniatura (6,3 x 25 mm)
Caida

Numero de polos de caida
Secci6n del conductor de caida
Final de caida

Longitud de caida

Longitud de la puntera

Longitud de desforrado de caida
Disefio del final del conductor
Color del pin de codificacion
Sistema de cableado

Secci6n transversal interna

Tipo

Numero de entradas
Numero de salidas
Opciones de fijacion
Grado de proteccion (IP)

Tipo de distribuidor

G5.952.0543.5
4049088247668
40 Pieza (s)

20A

250V /400 V

4 kv

2

Code 5

Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Azul pastel

1,3,4,N,PE

5024

Distribuidor en T

Cable forradoPVC

5

2,5 mm?

Extremo libre

0,5m

0,5m

10 mm

Punteras soldadas por ultrasonidos

Azul pastel (C5)

1

2

Si
1P20

Distribuidor en T

wieland
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wieland

Material

Material de la carcasa Poliamida
Libre de halégenos No
Material del contacto Cuzn
Carga calorifica

1,375 kwh/st
100 °C

Componentes de aislamiento de temperatura continua

Superficie final

Recubrimiento en plata
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