wieland

Ficha técnica de producto
Articulo N° G5.361.1003.8

Cable de conexion MST2016KCB- 25 100SWC8

METALYNX2 Cable de conexién, Hembra - extremo libre, nimero
de polos 6, tensién asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo
de cable Conducto metalico 16 mm, certificacion cpr Eca, longitud
total 10 m, seccién nominal 2,5 mm?, color de codificacién Negro

Articulo N°
EAN

Unidad de embalaje

Certificaciones / Homologaciones

G @ US LISTED

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada
Tensién Asignada
Tensién de cortocircuito
Grado de polucién
Caodificacion mecéanica
Con cierre

Color de codificaciéon
Caodificacién del polo

Color de la capota

Plomo

Modelo

Ndcleo interno

Entrada de cable de datos
Nucleo Gnico

Color del pin de codificacion

Tipo

Secci6n nominal

Grado de proteccion (IP)

Desforrado del conductor

Desforrado de manguera

Preparacion del final del conductor

Tipo de cableado

Versién del cable

Tipo de cableado

Tipo de conector en un extremo del cable

Tipo de conector en el otro extremo del cable

Dimensiones

Longitud total

G5.361.1003.8
4049088270437
4 Pieza (s)

20A

250 V

4 kv

2

Cédigo 8

Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Negro

1,2,3,4,N,PE

Negro

Conducto metélico 16 mm

Nucleo Gnico LSOH con cable de datos
Similar a Belden 8491 (libre de halégenos)
HO07Z-R

Negro (C8)

2,5 mm?

1P20

10 mm

800 mm

Zincado

Conducto metélico 16 mm
Hembra - extremo libre
Cable de conexion
MST20i6 hembra

Extremo libre

10m
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