vs wieland

Data sheet del prodotto
Nr. Art. 93.432.2353.1

Connettore da pannello BST14I3F S1 R SW

gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material
thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo
di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente
nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Nero

Nr. Art. 93.432.2353.1
EAN 4015573492196
Quantita per ordine 100 Pezzo

Approvazioni

KES %

Dati tecnici
Generale

Corrente nominale 3A
Tensione nominale 50V

Grado di inquinamento 2

Codifica meccanica si

Tensione nominale di tenuta 0,8 kV
Bloccabile autobloccante (puo essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto Nero
Marcatura dei poli 1+, 2-

Dati di connessione

Sezione cavo rigido 0,75 mm?
Sezione cavo rigido 2 (min) 0,25 mm2
Attacchi per polo 1
Lunghezza di spelatura 9 mm
Esecuzione

Esecuzione Spina

Tipo di attacco attacco a molla
Direzione plug-in diritto
Grado di protezione (IP) 1P20
Spessore della custodia (min.) 0,5 mm
Spessore della custodia (max) 1,5 mm
Tipo di componente installato Snap-in
Materiale

Materiale della custodia Poliammide
Privo di alogeni si
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Materiale del contatto CuBe
Classe di infiammabilita 0,03 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati 100 °C
Trattamento superficie Dorato
Dimensioni

Lunghezza 29,9 mm
larghezza 19,6 mm
Altezza 19,6 mm
Accessori

Nr. Art. ‘Tipo ‘ Descrizione
07.425.8453.0 ‘ Copertura BST14/GST15i2/RJ45 WS ‘
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Disegno tecnico
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Weitere Daten siehe Katalog
further dato see catalog

Teilenummer Farbe Typ
part number colour type

weil, ahnl./white sim, RAL 9003 BSTT413F ST R WS

93.432.2353.1 schwarz, dhnl./sim, RAL 9005 BSTI4I3F S
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Tag/Dote Name Zeichnung Nr./Drawing No

T 93.432.2353.0 01K

MaBe in mm/Dimensions cre in mm

f|Ersotz fir/Replocement for: -

T ekt |-

male connector snap-in, spring-looded
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