Ficha técnica de producto
Articulo N° 25.330.3253.0

Conector PCB macho 8113S/2 G OB

vz wieland

w
Articulo N° 25.330.3253.0
EAN 4015573185067

Unidad de embalaje

Certificaciones / Homologaciones
(TR ,\ YAN

Datos técnicos

Datos generales

ndmero de espacios

100 Pieza (s)

5mm

Proceso de soldadura

Soldadura por onda

Empaquetado Cartén
NUmero de polos 2
NUmero de pisos 1
Etiquetaje No
Fijacién Sin
Direccién de acoplamiento hacia circuito impreso 90°
Datos técnicos

Corriente Asignada 12A
Categoria de sobretension | 1000 V
Categoria de sobretension Il 400 V
Categoria de sobretension Ill 250 V
Tension de cortocircuito 4 kv
Datos técnicos UL/CSA

Tension UL 300V
Corriente field wiring 15A
Corriente facotry wiring 15A
Tensién CSA 300V
Corriente CSA 15A

Otros

Material de aislamiento

Termoplastico

Color

Gris
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Altura 12 mm
Longitud 11,4 mm
Profundidad 8,4 mm
Material del conector base Cuzn
Material de la superficie del conector Sn

Montaje

Articulo N° Tipo Descripcion
25.220.3253.0 Conector PCB 8113 B /2 TOP OB
25.220.0253.0 Conector PCB 8113 B /2 TOP
01.060.3253.0 Conector PCB 8113 BK /2 OB
01.060.0253.0 Conector PCB 8113 BK / 2
25.320.3253.0 Conector PCB 8113 B /2 OB
25.320.0253.0 Conector PCB 8113 B /2
25.325.3253.0 Conector PCB 8113 B /2 VR OB
25.325.0253.0 Conector PCB 8113 B /2 VR
25.326.3253.0 Conector PCB 8113 B /2 VL OB
25.326.0253.0 Conector PCB 8113 B /2 VL
25.820.3253.0 Conector PCB 8113 BFK /2 TOP OB
25.820.0253.0 Conector PCB 8113 BFK / 2 TOP

Fecha de creaci6n 23.03.2026

Reservado el derecho a modificaciones técnicas

Péaginas 2/2



Dibujo técnico

— A

= S e e

= =

A

=

= =

50
113 5.

L
- Schnitt A-A gezeichnete Ausfihrung: 8-polig
N section A-A drawn version 8§ poles
2z 8 Weitere Daten siehe Katalog
“ é <| © ! further data see catalog
H o] DT
£ | o -
_[] E M 35 Farbe/colour |.F
L 12 grau/grey .0
schwarz/black|.1
grin/green L7
b A @ orange .9
£ | Teile-Nr. JPol-] L [ Typ Teile-Nr. [Pol- L | Typ
N part no. zahl type part no. zahl type
i L 25.330.3253 F] 2 | 11.4] 5 81135/ 2G0B|25.330.4353.F| 13 66.4]60 | 81135/13G0B
£ 25.330.3353.F] 3 [16.4] 10 [B1135/ 360B|25.330.L453 .F| 14 71,4165 [81135/14L60B
L e 25.330.3453.F] & [ 721.4 |15 81135/ LGOB[25.330.4553.F) 15 76,4 | 70 [ 81135/15G0B
s 25.330.3553.F] 5 | 26,420 [81135/ 560B|25.330.L4653.F| 16 81,4 | 75| 81135/16GO0B
2 & [¢ 25.330.3653.F| 6 |31.4]25 [81135/ 6G0B|25.330.L753 F| 17 86,4 | 80 | 81135/17G0B
ER-a 25.330.3753.F] 7 | 36,430 [81135/ 7G0B|25.330.L853.F| 18 91,4 | 85 [ 81135/18G0B
g < 25.330.3853.F| 8 [ 41,4 [ 35 [81135/ 8GOB|25.330.L953.F| 19 96,4 | 90 [ 81135/19G0B
g3 25.330.3953.F| 9 | 46,4 |40 81135/ 9G0B|25.330.5053.Ff 20 | 101.4 | 95 | 81135/20GOB
- 25.330.4053.F[10 [ 51,4 | 45 [81135/T0G0B[25.330.5153.F] 21 | 1064 Ji00 [ 81135/21G0B
&2 25.330.4153.F| 11 [ 56,4 [ 50 [81135/11G0B|25.330.5253.F] 22 [ 111,% [105 | 81135/22G0B
i U D o 25.330.4253 F|12 [ 61,455 [81135/1260B|25.330.5353.F] 23 [ 116, L [110 | 81135/23G0B
=] 25.330 5453 | 24 | 121 4115 81135/2LCOB
Tolerierung Size IS0 14405 ® | Tolerance system Size IS0 14405 ®. jalyes X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten

(This 1SO-standard describes the envolope principle. According fo
principle_the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)

the envolope

Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!
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