vz wieland

Data sheet del prodotto
Nr. Art. 25.336.3253.0

Pin strip PCB 8113 SE/2 W OB

Nr. Art. 25.336.3253.0
EAN 4015573188587
Quantita per ordine 100 Pezzo
Certificati/Approvazioni

@ AN L

Dati tecnici

Generale

Passo 5mm

Tipo di attacco Attacco a saldare
Processo a saldare Saldatura a onda
Imballo Scatola
Numero di poli 2

Numero di piani 2

Siglatura No

Fissaggio senza

Direzione di inserzione rispetto al c.s. 180°

Dati tecnici

Corrente nominale 10A

Categoria di sovratensione | 1000 V
Categoria di sovratensione Il 400 V
Categoria di sovratensione IlI 250 V

Tensione nominale di tenuta 4 kv

Dati tecnici UL/CSA

Tensione UL 300V

Field wiring di corrente 15A

Factory wiring di corrente 15A

Tensione CSA 300V

Corrente CSA 10A
Altro

Tipo di materiale isolante Termoplastico
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vz wieland

Colore grigio
Altezza 23,3 mm
Lunghezza 12,5 mm
Profondita 22 mm
Materiale contatto base Cuzn
Materiale contatto superficie Sn
Montaggio

Nr. Art. Tipo Descrizione
25.220.3253.0 Presa PCB 8113 B /2 TOP OB

25.220.0253.0 Presa PCB 8113 B /2 TOP

01.060.3253.0 Presa PCB 8113 BK /2 OB

01.060.0253.0 Presa PCB 8113 BK / 2

25.320.3253.0 Presa PCB 8113 B /2 OB

25.320.0253.0 Presa PCB 8113 B /2

25.325.3253.0 Presa PCB 8113 B/2 VR OB

25.325.0253.0 Presa PCB 8113 B /2 VR

25.326.3253.0 Presa PCB 8113 B /2 VL OB

25.326.0253.0 Presa PCB 8113 B /2 VL

25.820.3253.0 Presa PCB 8113 BFK /2 TOP OB

25.820.0253.0 Presa PCB 8113 BFK /2 TOP
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Disegno tecnico
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() 25.336.3253.0 ) 8113 SE 20 0B 15 0 5 Kieselgrau RAL 7032/ pebble grey RAL 7072
25.336.3253.1 8113 SE 2W 0B SW ' schwarz RAL 9005 / & 1ack RAL 9005
25.336.3353.0 , 8113 SE 3W 0B 75 5 0 Kieselgrau RAL 7032/ peblle qrey RAL 7032
25.336.3353.1 8113 SE 3H 0B S ' schwarz RAL 9005 / 1 lack RAL 9005
Teile-Nr, Polzahl | Typ L L1 | Farbe g
. part number pole type colour 9
Tolerierung noch DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167, josyes & Stoffverbats- und Deklorationsliste noch UU-TOM-05/03 ist einzuhalten _J)
(This DIN-standard deshribes the envelope principle, According to the envelope Conformity with Wietand document UU-TOM [1ist of prohibvited / =
principle the deviations of form and parallelism are limifed by (he size loleronces), declarable hozardous substonces) to be de o
Freitoleranz nach DIN 150 2768 - m CAD - Zeichnung, keine monvellen Anderungen 1 Verwendung Blatt: | ooy =
General toleronce Rt " CAD - drowing, no manval modifications allowed |[First Use Sheet of -
] G@ Werkstof{/Materia 2011 | Tog/Date Name Zeichnung Nr./Drawing Nao. ndex 3
i I £
L T| 25.336.3353.0 01K |
pstab/xcole Checked -
2:1 w’,’:‘jq‘im,k - Mafe in mm/Dimensions are in mn d
"m‘| 01, /Surd m’| Ersatz fir/Replacement for: - ?}
r Type Benennung/Title Pin header :J‘
B e — Typ STIFTLEISTE :
1 Dole / Sheel 8113 St Raster / pitch 5,0 2
Anderung/Revision -3 0B 2
i [ 2 [ 3 OU-PEM-08/97¢




