vy wieland

Data sheet del prodotto
Nr. Art. 25.330.3306.0

Pin strip PCB 8113 S/ 3 G OB THR

Nr. Art. 25.330.3306.0
EAN 4015573870970
Quantita per ordine 100 Pezzo
Certificati/Approvazioni

@ AN L

Dati tecnici

Generale

Passo 5mm
Processo a saldare THR
Imballo Scatola
Numero di poli 3

Numero di piani 1
Siglatura No
Fissaggio senza
Direzione di inserzione rispetto al c.s. 90°

Dati tecnici

Corrente nominale 12A
Categoria di sovratensione | 1000 V
Categoria di sovratensione Il 400 V
Categoria di sovratensione IlI 250V
Tensione nominale di tenuta 4 kv

Dati tecnici UL/CSA

Tensione UL 300V

Field wiring di corrente 15A

Factory wiring di corrente 15A
Tensione CSA 300V
Corrente CSA 15A
Altro

Tipo di materiale isolante Termoplastico
Colore Nero
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vz wieland

Altezza 12 mm
Lunghezza 17 mm
Profondita 8,4 mm
Materiale contatto base Cuzn
Materiale contatto superficie Sn
Montaggio

Nr. Art. Tipo Descrizione
25.220.3353.0 Presa PCB 8113 B/ 3 TOP OB

25.220.0353.0 Presa PCB 8113 B/ 3 TOP

01.060.3353.0 Presa PCB 8113 BK /3 OB

01.060.0353.0 Presa PCB 8113 BK /3

25.320.3353.0 Presa PCB 8113 B /3 OB

25.320.0353.0 Presa PCB 8113B/3

25.325.3353.0 Presa PCB 8113 B/3 VR OB

25.325.0353.0 Presa PCB 8113 B /3 VR

25.326.3353.0 Presa PCB 8113 B/3 VL OB

25.326.0353.0 Presa PCB 8113 B /3 VL

25.820.3353.0 Presa PCB 8113 BFK / 3 TOP OB

25.820.0353.0 Presa PCB 8113 BFK /3 TOP

Data di creazione 23.03.2026

Con riserva di modifiche tecniche

Pagina 2/2



Disegno tecnico

Mitteilung
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Bestell-Nr. Polzahl L
Order-Nr. Pole

25.330.3206.0 2 12

25.330.3306.0 3 17

25.330.3406.0 A 22

jese MaBe werden bei Abnahme besonders geprift
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Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 ® ! Tolerance system Size ISO 14405 ®
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances)

jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) fo be declared!
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