
Ficha técnica de producto

Artículo Nº R1.100.0629.0

Set de interruptores magnéticos SMA 0629

Sensor magnético de seguridad, diseño rectangular, dimensiones
LxWxH: 88x25x14mm, contactos normalmente abierto /
normalmente abierto, protección: IP67, conector M8

Artículo Nº R1.100.0629.0

EAN 4049088175442

Unidad de embalaje 1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Apto para funciones de seguridad Sí

Material de la carcasa Plástico

Número de salidas seguras con tensión 2

Tipo de conexión eléctrica Conector M8

Construction type housing Cúbico

Distancia de desconexión protegida 16 mm

Posible identificación de corto circuito/circuito cruzado Sí

Grado de protección (IP) IP67

Tipo de accionamiento Magnet

Circuito de salida

Corriente máx. de said en salida protegida 250 mA

Corriente de salida mínima 5 mA

Tensión nominal de alimentación a DC mínima 5 V

Tensión nominal máx. de alimentación a DC 30 V

Otros

Tipo de tensión CC

Número de salidas seguras por semiconductor 0

Tipo de interruptor de salida Otros

Dimensiones

Anchura del sensor 25 mm

Altura del sensor 14 mm

Longitud del sensor 88 mm
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