Ficha técnica de producto
Articulo N° R1.190.1630.0

Médulo de entradas analégicas SP-SAC4-A

Médulo de entradas analégicas para samosPRO COMPACT, 4
entradas seguras por 0-20mA, Conexién por tornillo

wieland

Articulo N° R1.190.1630.0
EAN 4049088464386
Unidad de embalaje 1 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones

c@us LISTED

Datos técnicos

Datos generales

SIL acorde a IEC 61508 ‘3

Entradas/ salidas configurables ‘SI’

Datos de conexion

Tipo de conexién eléctrica

‘conexién por tornillo

Otros

Apto para funciones de seguridad Si

Tipo de tension de alimentacion CcC

Tipo de tensién (tensién de entrada) cC
Circuito de control

Numero de entradas 4
Circuito de alimentacion

Nennspannung DC 24V
Tension de alimentacién min. a DC 16,8V
Tensién de alimentacién méax. a DC 30V
Dimensiones

Profundidad 121 mm
Anchura 22,5 mm
Altura 96,5 mm
Accesorios

Articulo N° Tipo Descripcion
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wieland

99.208.9999.9 Conector PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET
99.209.9999.9 Set de conector de seguridad por push-in SAFETY PUSH
IN SET
R1.190.1010.0 samosPRO SP-CABLE-USB1 Cable USB de programacién para samosPRO COMPACT 1,8 metros
56.202.8055.0 Terminal de iniciacién WTP 1,5 1/0-3
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Weitere Angaben sieche KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

jo/yes [X] Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

Werkstoff / Material

CAD-Zeichnung, keine manuellen Anderungen 1. Verwendung: Blatt:
CAD drawing, no manual modifications allowed | First Use: Sheet:
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checked
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Datei / File: 046371_/R1.190.1610.0_01K.DCD

Ersatz fiir / Replacement for:

Datum / Blatt

Teile-Nr. / Part-No. Typ/ Type
R1.190.1610.0 SP-SAR4-A
R1.190.1630.0 SP-SAC4-A
R1.190.1650.0 SP-SACR22-A
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Anderung / Revision
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Type

Benennung / Title Teilespezifikation /

Component specification
Schraubsteckblockklemme
samosPRO Analogmodul
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