Ficha técnica de producto
Articulo N° R1.190.1350.0

Sistema configurable de seguridad SP-COP2-ENI-M-

A DC 24V

samosPRO MOTION, 12 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4
entradas/salidas seguras configurables, 4 entradas seguras para
MOTION, Puerto USB y Ethernet Industrial Profinet 10 + Ethernet/

IP + ModbusTCP, Conexién por tornillo

wieland

Articulo N° R1.190.1350.0
EAN 4049088563966
Unidad de embalaje 1 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones

@ 22028°

Datos técnicos

Datos generales

Apto para funciones de seguridad Si

Numero de interfaces industriales ethernet 1

Numero de interfaces USB 1

Admite protocolo para EtherNet/IP Si

Admite protocolo MODBUS Si

Admite protocolo para PROFINET 10 Si

Admite protocolo TCP/IP Si

SIL acorde a IEC 61508 3

Tipo de transmisién de datos Series
Conectable en red No
Erweiterbar Si
Programable Si

Entradas/ salidas configurables Si

Datos de conexién

Tipo de conexién eléctrica

conexién por tornillo

Cabezales desmontables Si
Aplicacion

Con cierre automatico Si
Funcién de instalacion de proteccion de trabajo sin contacto Si
Funci6n seleccién de modo Si
Funcién parada de emergencia Si
Funcién de supervision de contactos Si
Funcién de reinicio Si
Funci6n de control de accesos Si
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Funcién de confirmacion de pulsador Si
Funcién de conexién a dos manos Si
Temporizador de retardo ON Si
Temporizador de retardo en OFF Si
Circuito de salida

Numero de salidas 8
Corriente de salida 4A
Proteccion contra cortocircuitos, salidas Si
Salida digital Transistor
Tension de salida minima permitida 16,2V
Tension de salida max. permitida 30V
Numero de salidas digitales, integradas 8
Circuito de control

Minima tensién nominal DC para controles 15,6 V
Tension nominal DC méax. para controles 30V
Numero de entradas 16
Corriente de entrada (en el estado "1") 2,3mA
Tensién permitida de entrada 30V
Circuito de alimentacion

Tensién nominal DC 24V
Tensién de alimentacién min. 16,8V
Tension de alimentacion max. 30V
Dimensiones

Profundidad 115 mm
Anchura 45 mm
Altura 96 mm
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Weitere Angaben sieche KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes [X] Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.

Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD-Zeichnung, keine manuellen Anderungen
CAD drawing, no manual modifications allowed
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