
Data sheet del prodotto

Nr. Art. R1.400.0143.0

Transponder switch set STS 0143

Interruttore transponder sicuro e attuatore, interamente codificato,
avvio manuale, distanza di commutazione 8 mm. misure LxPxA: 36
x 26 x 13mm, tipo di protezione IP67, con cavo lungh.3m

Nr. Art. R1.400.0143.0

EAN 4049088306433

Quantità per ordine 1 Pezzo

Approvazioni

 

Dati tecnici

Generale

Adatto per funzioni di sicurezza sì

Materiale della custodia Materiale plastico

Distanza di commutazione 8 mm

Numero di uscite di sicurezza a contatto 2

Tipo di connessione elettrica Cavo

Lunghezza cavo 3 m

Distanza interruttore protetto ON 8 mm

Distanza interruttore protetto OFF 18 mm

Possibile identificazione di corto circuito sì

Grado di protezione (IP) IP67

Tipo di azionamento Transponder

Circuito di uscita

Corrente max. in uscita sull'uscita di sicurezza 400 mA

Altro

Numero di uscite di sicurezza a semiconduttori 2

Dimensioni

Larghezza del sensore 36 mm

Altezza del sensore 26 mm

Lunghezza del sensore 13 mm
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Disegno tecnico


