vz wieland

Ficha técnica de producto
Articulo N° 05.545.9000.8

Contacto macho 2,5/14

Articulo N° 05.545.9000.8
EAN 4049088213458
Unidad de embalaje 100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Seccién del conductor min. cable flexible 2,5 mm?
Seccién del conductor max. cable flexible 2,5 mm?
Diametro min. del cableado flexible UL/CSA 14 AWG
Diametro méax. del cableado flexible UL/CSA 14 AWG
Tipo de conexién Conexién por crimpado
Material Cobre
Diametro del contacto 2,5mm

Accesorios

Articulo N° Tipo Descripcion
05.502.5000.0 Mordaza de crimpado H

05.502.5200.0 Posicionador 6

95.101.0800.0 Herramienta de crimpado basica .

05.502.0710.0 Herramienta de extraccién MOD. 10POL.
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Dibujo técnico
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N Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog www.wieland-electric.com
& additional data see CATALOG or eCATALOG eshop.wieland-electric.com
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