Ficha técnica de producto
Articulo N° 05.543.7401.0

Contacto macho 4 QMM AU

Articulo N°

vz wieland

05.543.7401.0

EAN

4015573677180

Unidad de embalaje
Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

200 Pieza (s)

Desforrado del conductor 7 mm
Seccién del conductor min. cable flexible 4 mm?
Seccién del conductor méx. cable flexible 4 mm?
Diadmetro min. del cableado flexible UL/CSA 12 AWG
Diametro max. del cableado flexible UL/CSA 12 AWG

Tipo de conexién

Conexién por crimpado

Material Laton
Contacto macizo Si

Diametro del contacto 2,5mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento segin UL94 Otros
Resistencia de paso <1,5 mOhm

Accesorios

Articulo N° Tipo Descripcion
05.502.2100.0 Mordaza de crimpado B

05.502.3300.0 Posicionador 3

95.101.0800.0 Herramienta de crimpado basica .

05.502.3500.0 Herramienta de extraccién 500/690V-SER.

Fecha de creaci6n 01.12.2025

Reservado el derecho a modificaciones técnicas
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Dibujo técnico
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O Part.-Nr, H;;gsﬁ::;l}rg#‘?/ Oberf liche/surface
- 05.543.7421.0 05.543.7400.0 verzinnt/tin-plated
05.543.7402.0 | 05.543.7400.0 versilbert/silver-plated
05.543.7L01.7 | 05.543.7400.0 vergoldet/gold-plated
05.543.7401.0 | 05.543.7400.0 vergoldet/gold-plated
E 05.543.7400.0 blank/metallic bright

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system occ. to DIN 7167.
{This DIN-stondard desbribes the envelope principle. According to the envelope
principle the deviations of form and parallelism ore limited by the size toleronces],

jo/yes B Stoffverbots- und Deklarationsliste noch UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformily with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited /
decloroble hozardous substances| Lo be declored!

Freitoleranz noch _ CAD - Zeichnung, keine manvellen Anderungen 1.Verwendung: Blafl: von
General tolerance DIN 2768 - m |CAD - drawing, no manual modifications allowed |First Use: £5.543.7400.0 Sheel: 1 of !
] / 6@ Werkstof f/Material I 2005 | Tag/Date Name Zeichnung Nr./Drowing No. Index

/ CuZn36Pb3 gezeiemet 1 og 11, | Hof fmomn 1
/ |MoBsiab/Scale - - T 05'5L3'7L00'0 0 K G
/ 5:1 on ?mm " MoBe in mm/Dimensions are in mn
/ | Vol. 152 lrm‘lUH‘/Surf. 340 m’| Ersatz fir/Replacement for: -
F / ) o Type Benennung/Title
" land
. soas | WIELIAN STECKER
Datum / Blatt
”Jndex Dote / Sheet Elskirlechs mit Crimpanschluf 4,0 mm2
Anderung/Revision Verbindungen

male contact with crimp barrel 4,0 mm2
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