
Ficha técnica de producto

Artículo Nº Z5.503.6319.0

Prensaestopas M25 VA 8 10,0-14,0

Artículo Nº Z5.503.6319.0

EAN 4049088386091

Unidad de embalaje 10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Dimensión de la rosca 25

Longitud de la rosca 8 mm

Diámetro mínimo de cableado 10 mm

Diámetro máximo de cableado 14 mm

Grado de protección (IP) IP68

Material Acero inoxidable V2A

Color Otros

Resistente al choque Sí

Protección del radio de curvatura /llamarada de la trompeta No

Capota en cruz No

Tipo de junta Goma-/anillo neopreno

Prensa estopa separable No

Área de sellado múltiple No

Tipo de rosca Métrica

Libre de halógenos Sí

Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 Otros

Fecha de creación 17.09.2024 Reservado el derecho a modificaciones técnicas Páginas 1/1



Dibujo técnico


