Ficha técnica de producto
Articulo N° Z5.503.7321.0

Prensaestopas M25 EMC 8 10,0-18,0

vz wieland

Articulo N° 75.503.7321.0
EAN 4049088386138
Unidad de embalaje 10 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Dimension de la rosca 25

Longitud de la rosca 8 mm
Diadmetro minimo de cableado 10 mm
Diadmetro méximo de cableado 18 mm

Grado de proteccion (IP) 1P68

Material Cobre
Superficie Niquelado
Color Otros
Resistente al choque Si

Proteccion del radio de curvatura /llamarada de la trompeta No

Tipo de junta

Goma-/anillo neopreno

Prensa estopa separable No
Area de sellado mdiltiple No
Tipo de rosca Métrica
Libre de halégenos Si

Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento segin UL94 Otros

Fecha de creaci6n 28.06.2022

Reservado el derecho a modificaciones técnicas

Péaginas 1/1



Dibujo técnico

—
D These dimemsions will be especially checked at delivery

O Diese Male werden bei Abnahme besonders geprdft
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/5503.7021.01 M12 |PG 7|30~ 65| 2,0-50 12,0 6,0 28,0 14,0 14,0 15,5 0 6,7
/5503.7121.01 M16 | PG 111 5,0-10,0 | 3,5-8,0 16,0 6,0 33,1 20,0 20,0 22,0 10,4
/5503.7221.0( ™M20 |PG 16| 75-14,0 | 55-11,5 20,0 8,0 39,6 2L.,0 24,0 768 D1 L
/5503732101 M25 |PG 21]110,0-18,0 7,0-14,0 | 250 8,0 43,0 30,0 30,0 33,0 18,4
/5503.7421.01 M32 |PG 29(16,0-25,0(12,0-20,0| 32,0 9,0 53,0 40,0 40,0 435 025,55
/5503.7521.0 M40 PG 36(22,0-32,0118,0-27,01 40,0 9,0 60,5 50,0 50,0 555 0325
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nach/according fo

DIN EN 62444 | VDE 0619

Gewinde gemaB/fhread according fo

EN 60473

Material Verschraubung/material fitting Messing/brass / PA 6 UL9L-V?
Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitfing|(R
Material O-Ring/material O-ring NBR

|

Schufzklasse nach/profection class according fo

OIN EN 60529 IP 66-68

frei von lackbenetzungsstorenden Substanzen (Silikonfrei)/
free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog|www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG |eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size IS0 16405 ® ! Tolerance system Size IS0 1405 ©® jalyes X
(This 1SO-standard describes the envolope principle. According fo fthe envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!
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Anderung / Revision

Freifoleranz nach CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen |1 Verwendung: Blatt: qoven
General tolerance (AD - drawing, no manual modifications allowed [First Use: Sheet: of

/ 6@ Werkstoff / Material Tag/Date Name Zeichnung Nr. / Drawing No Index

! gezeiinet 45 05 2017|Butterhof
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/ 21 E,“;’:gepf,;e(k MaBe in mm / Dimensions are in mm

/- Vol mm’lﬂfl ISrf. nm’|Ersatz fir | Replacement for:

/ Type Bennenung/Title

KABELVERSCHRAUBUNG

EMV metrisch, Metall
EMC metric, metal
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