Ficha técnica de producto
Articulo N° 73.352.6435.1

Capota BAS GOT GC 24HM25 50 Al

v» wieland

Articulo N° 73.352.6435.1
EAN 4015573624245
Unidad de embalaje 1 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa Aluminio
Color Gris
Superficie recubrimiento en polvo gris plata
Grado de proteccion (IP) Otros
Resistente a UV Si

Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento segin UL94 Otros

Rango de temperatura de funcionamiento min. -40 °C

Rango de temperatura de funcionamiento max. 120 °C
Tipo

Tamafio DIN 24H

macho

Mecanismo de cierre Cierre doble
Entrada de cable Superior

Tipo de cable Rosca

Con prensaestopa para cable con rosca No

Dimension de la rosca 25

Tamafio PG de la rosca

Tapa abatible No

Versién EMC No

Longitud 120 mm
Anchura 57 mm

Altura 76 mm

Fecha de creaci6n 25.07.2023

Reservado el derecho a modificaciones técnicas
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73 32% 6435.5 | BAS GOT GC ZLHmég A5 |Kabelverschraubung(KV),IP65
U5y ' M25 ICable gland(CG),IP65
73.35% .6135.4 | BAS GOT GC 2LHM32 AL [KV.mit Zugentlastung/PSt
UEo ' M25 ICG with strain relief,IP54
54 M32 KV mit Zugentlastung und Knickschutz,IPS4
73'352 -6435.3 | BAS GOT GC 24Hyp5 A3 ICG with strain relief and bend support,IP5L4|
. 5 62 MLO .
73.354 .6435.2 | BAS GOT GC 24HM32 A2 |Zwischenstutzen
52 M25 [Bushing
73.3% .6435.1 | BAS GOT GC 24HM3g Al |Cewindebobrung X
T . M25 IThread hole
73 3?2 6435 0 | BAS GOT GC ZLngg AQ |Kabelverschraubung(KV), P54
N . M25 /Cable gland(CG),IP54
Bestellnummer Typ Varianten gestel
/Order number 1Type IVariants Tdrawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
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Tolerierung Size 1SO
(This 1SO-standard d
principle_the deviatio

1405 ® ! Tolerance system Size IS0 1405 ©®
escribes the envolope principle. According fo the envolope
ns of form and parallelism are limited by the size tolerances).

jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,

Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /

declarable hazardous subsfances) to be declared!
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Anderung | Revision hood size 2kH-cable outlet 1x M25/M32/ML0 above
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