Ficha técnica de producto
Articulo N° 76.352.6435.1

Capota BAS GOT Gl 24HM25 50 Al

v» wieland

Articulo N° 76.352.6435.1
EAN 4015573629479
Unidad de embalaje 1 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa Aluminio

Color Gris

Superficie recubrimiento en polvo gris plata
Grado de proteccion (IP) Otros
Resistente a UV Si

Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento segiin UL94 Otros

Rango de temperatura de funcionamiento min. -40 °C

Rango de temperatura de funcionamiento max. 120 °C
Tipo

Tamafio DIN 24H

modelo de la envolvente macho

Mecanismo de cierre

Garra de cierre

Entrada de cable Superior
Tipo de cable Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca No
Métrica de la rosca 25
Tamafio PG de la rosca

Tapa abatible No
Versiéon EMC No
Longitud 120 mm
Anchura 43 mm
Altura 76 mm

Fecha de creaci6n 26.01.2026

Reservado el derecho a modificaciones técnicas
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will be especially checked at delivery
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76.35L .6135.5 | BAS GOT GI 2HN32 AS O AR
62 ML0 KV mit Zugentlastung, IP54
76.354.6435.4 | BAS GOT Gl 24HM32 AL | 06 with <train relisf IPSs
52 M25 '
54 M32 KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IPSL
76‘352 .6435.3 | BAS GOT Gl 2I'HM25 A3 /C6 withuglrom r:l\gef and bend sipport,\PSL
62 M40
76.354 .6435.2 | BAS GOT Gl 24HM3z A2 | schenstvtzen
) 5 2 M25 /Bushing
62 M40 i
76.35L .6435.1 | BAS GOT GI 24HMaz A1 |G%y ndebonrung X
52 M25
62 ML0
76.35,.6435.0 | BAS GOT 61 24Hmaz AD | o |vrsohioeornsy) 1P
52 M25 ’
Bestellnummer Typ Varianten gestell]
/Order number /Type /Variants fdrawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISQ 14405 ® |/ Tolerance system Size IS0 14405 ©® jalyes X
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to fthe envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten|
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e {list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

a |23.042021/

Datum / Blatf
Index | Date / Sheet

Anderung | Revision

revos

Hood

Freitoleranz nach (AD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen |1 Verwendung: Blatt: qoven
General folerance C(AD - drawing, no manual modifications allowed |First Use Sheet: of
[ 7~ Werkstoff / Material i Tag/Date Name Zeichnung Nr. / Drawing No Index
|\ Aluminium 9e2chnel 11308 2014 | TRESCHAN -|- 76 352 6[0»35 O 3K
| [fesab ISl peschichtet/ coated Elektronische Freigabe : : : a
/ 111 grau/ grey Electronic Release MaBe in mm / Dimensions are in mm
/ol an’[OfLISr nm’|Ersafz fr | Replacement for:
! Type Bennenung/Title
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\Vl’ WIeIand BASIC BaugroBe 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/MLO oben

size 24H-cable outlef 1xM25/M32/M40 top
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