Ficha técnica de producto
Articulo N° 71.430.1637.1

Base BAS GUM GL 16 M25 B1

wieland

Articulo N° 71.430.1637.1
EAN 4049088350641
Unidad de embalaje 1 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa Aluminio
Color Gris
Superficie Pelado

Grado de proteccion (IP) 1P66
Resistente a UV Si

Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento segiin UL94 Otros

Rango de temperatura de funcionamiento min. -40 °C

Rango de temperatura de funcionamiento max. 120°C
Tipo

Tamarfio DIN 16

modelo de la envolvente

Bases cerradas

Mecanismo de cierre

Garra de cierre

Entrada de cable Doble
Tipo de cable Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca No
Métrica de la rosca 25
Tamafio PG de la rosca

Tapa abatible No
Version EMC No
Longitud 117 mm
Anchura 57 mm
Altura 57 mm

Fecha de creaci6n 26.01.2026

Reservado el derecho a modificaciones técnicas
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Gewindebohrung
71.430.1637.1 | BAS GUM GL 16 M25 Bf |Gepindebehru
Bestelnummer Typ Varianten
/Order number /Type /Variants
i Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size IS0 16405 ® / Tolerance system Size IS0 1LL05 ©® jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to fhe envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
B h b . d principle_the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). declarable hazardous substances) to be declared!
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