Ficha técnica de producto
Articulo N° 76.350.4035.1

Capota BAS GOT GG 40HM25 50 Al

v» wieland

Articulo N° 76.350.4035.1
EAN 4015573629387
Unidad de embalaje 1 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa Aluminio

Color Gris

Superficie recubrimiento en polvo gris plata
Grado de proteccion (IP) Otros
Resistente a UV Si

Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento segiin UL94 Otros

Rango de temperatura de funcionamiento min. -40 °C

Rango de temperatura de funcionamiento max. 120 °C
Tipo

Tamafio DIN 16H

modelo de la envolvente macho

Mecanismo de cierre

Garra de cierre

Entrada de cable Lateral
Tipo de cable Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca No
Métrica de la rosca 25
Tamafio PG de la rosca

Tapa abatible No
Versiéon EMC No
Longitud 94 mm
Anchura 43 mm
Altura 76 mm

Fecha de creaci6n 26.01.2026

Reservado el derecho a modificaciones técnicas
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Dibujo técnico
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£ e 76.353.4035.5 | BAS GOT GG 16HM32 A5 | Kabelverschrovbung (K}, IP65 [
— 2z 50 M25 g ' i
— 60 M40 i
g 76.353.4035.4 | BAS GOT GG 16HM32 AL K[! Zvgentlostung, iPal 1.1
50 M25 : 2.1
z 3 M32 KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 |1
H , . 76'350'1'035'3 BAS GOT GG 16HM25 A3 /C6 with strain relief and bend support, PS4
0| Varianten/ Variants 6 Lo :
76.353.4035.2 | BAS GOT GG 16HM32 A2 |ylsihenstutzen
.0 2 .3 A .5 50 M25 9
60 M40 ;
O 76.353.4035.1 | BAS GOT GG 16HM32 A1 |S7yindebontung X
50 M25
] 60 M40
76.353.4035.0 | BAS GOT 66 16HM32 A0 | §257 velschiruaeng il 1Pt
50 M25 '
Bestellnummer Typ Varianten et
/0rder number /Type /Variants Zdrawed
£ Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size 150 14405 /Toleronce system Size 10 144050 joryes B Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
(This 1S0-standard describes the envelope principle. According to the envelope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e [list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances]. declaroble hozardous substances| to be declared!
Freitol h CAD - Zeichnung, kei Ilen And 1.Verwendung: Blail:
General olerance 01N 150 2768 - m |umf&ii35?gm monial i collons alloved[First Use: |Snge1: R
] / g@ Werkstoff/Material l 2014 | Tag/Dote Name Zeichnung Nr./Drowing No. Index
/ Aluminium gezeichnel |19 08 [ Treschan
/ [MaBstab/Scale beschichtet/ conted ! - T 76 * 350 * L035 * 0 ] 3K
/ 1:] grav/grey m’:gfp;}.m - MaBe in mm/Dimensions are in mm
/ Vol "‘"‘lUH./SU[f. mn'| Ersatz fir/Replacement for: -
F / Type Benennung/Title
<> =1
/ W “WU
nion | B/ Sl Qwﬁw leland rgxgcs Bougro EHEbﬁFleSEQBEZFSLgMLO tlich
- — P _ : augrofe -Kabelabgang Ix /M32/MLO seitlic
Anderung/Revision -wieland-electric.com hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/MLO side
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