Ficha técnica de producto
Articulo N° 73.335.1035.1

Base BAS GUT GC 10HM32 50 Al

v» wieland

Articulo N° 73.335.1035.1
EAN 4015573843974
Unidad de embalaje 1 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa Aluminio

Color Gris

Superficie recubrimiento en polvo gris plata
Grado de proteccion (IP) Otros
Resistente a UV Si

Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento segtin UL94 Otros

Rango de temperatura de funcionamiento min. -40 °C

Rango de temperatura de funcionamiento max. 120 °C
Tipo

Tamafio DIN 10H

Bases cerradas

Mecanismo de cierre Cierre doble
Entrada de cable Lateral
Tipo de cable Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca No
Dimensién de la rosca 32
Tamafio PG de la rosca

Tapa abatible No
Version EMC No
Longitud 97 mm
Anchura 58 mm
Altura 67 mm

Fecha de creaci6n 25.07.2023

Reservado el derecho a modificaciones técnicas
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Dibujo técnico

Ausfihrung .1
version .1

Gewinde M32
thread M32
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Verschraubung M32
screw connection M32
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Teile-Nr. Typ
i , part-no. type
weitere Daten siehe Katalog 73.335.1035.0 | BAS GUT GC 10AM3Z 50 A0
further dota see catalog 73.335.1035.1 | BAS GUT GC 10HM32 50 Al
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Anderung

Gripe 10 / size 10 1x M32 links/left
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