
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 72.311.1053.9

Inserto spina EX STS 10 2,5 09IA AU

Nr. Art. 72.311.1053.9

EAN 4015573227361

Quantità per ordine 10 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota Max. corrente ingresso 16A con sezione di cavo permessa da 1.5 a 2.5mmqMax.
corrente ingresso 10A con sezione di cavo permessa da 1.0mmqMax. corrente ingresso
6A con sezione di cavo permessa da 0.75mmqMax. corrente ingresso 3A con sezione di
cavo permessa da 0.5mmq

Generale

Esecuzione testata per area esplosione sì

Esecuzione Inserto pin

Colore blu

Cicli ad innesto 500

Grado di inquinamento 3

Range di temperatura di esercizio minima -20 °C

Range di temperatura di esercizio massima 60 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco attacco a vite

Numero di poli 10

Dati tecnici UL/CSA

Sezione minima conduttore filo flessibile 0,5 mm²

Sezione massima conduttore filo flessibile 2,5 mm²

Contatti

Materiale del contatto Lega in rame

Superficie Dorato

Resistenza di contatto ≤ 1,5 mOhm

Lunghezza di spelatura 7 mm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale 90 V
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Disegno tecnico


