Data sheet del prodotto
Nr. Art. 72.310.0653.0

Inserto spina BAS STS 6 2,5 69

vz wieland

Nr. Art. 72.310.0653.0
EAN 4015573227231
Quantita per ordine 10 Pezzo
Approvazioni

@ Aus N Lo

Dati tecnici

Generale

Esecuzione Inserto pin
Classe di infiammabilita del materiale isolante secondo UL94 VO

Colore grigio

Cicli ad innesto 200

Grado di inquinamento 3

Adatto per montaggio modulare No

Range di temperatura di esercizio minima -40 °C

Range di temperatura di esercizio massima 120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco

attacco a vite

Numero di poli 4

Plu contatti di commutazione 2
Numero di poli per corrente nominale 2 0
Numero di poli per corrente nominale 3 0
Numero totale di poli senza contatto terra 6

Con protezione filo si
Sezione minima conduttore rigido/semirigido 0,5 mm2
Sezione massima conduttore rigido/semirigido 2,5 mm?
Contatto di protezione si

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA 600 V
Corrente nominale sec. UL 16 A
Corrente nominale sec. CSA 16 A
Sezione minima conduttore filo flessibile 0,5 mm?
Sezione massima conduttore filo flessibile 2,5 mm?
Sezione conduttore filo flessibile AWG 22-12 AWG
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Esecuzione

Con custodia No

Contatti

Materiale del contatto Lega in rame
Superficie zincato
Resistenza di contatto #1,5 mOhm
Lunghezza di spelatura 7 mm
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti H1/0,5-0,7 Nm
Viti di terra H2/1,2-1,6 Nm
Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale 690 V
Tensione nominale a PE 690 V
Corrente nominale 16 A
Tensione nominale di tenuta 8 kv
Montaggio

Nr. Art. Tipo Descrizione
72.700.0658.0 Inserto femmina BAS BUC 6 69

70.350.0635.0

Custodia mobile BAS GOT GG 6 M20 A0

70.350.0635.1

Custodia mobile BAS GOT GG 6 M20 Al

70.350.0635.2

Custodia mobile BAS GOT GG 6 M20 A2

70.350.0635.3 Custodia mobile BAS GOT GG 6 M20 A3
70.352.0635.0 Custodia mobile BAS GOT Gl 6 M20 A0
70.352.0635.1 Custodia mobile BAS GOT GI 6 M20 Al
70.352.0635.2 Custodia mobile BAS GOT GI 6 M20 A2
70.352.0635.3 Custodia mobile BAS GOT Gl 6 M20 A3
70.353.0635.0 Custodia mobile BAS GOT GG 6 M25 A0
70.353.0635.1 Custodia mobile BAS GOT GG 6 M25 Al
70.353.0635.2 Custodia mobile BAS GOT GG 6 M25 A2
70.353.0635.3 Custodia mobile BAS GOT GG 6 M25 A3
70.354.0635.0 Custodia mobile BAS GOT Gl 6 M25 A0
70.354.0635.1 Custodia mobile BAS GOT Gl 6 M25 Al
70.354.0635.2 Custodia mobile BAS GOT Gl 6 M25 A2
70.354.0635.3 Custodia mobile BAS GOT Gl 6 M25 A3

70.372.0635.0

Custodia mobile BAS GOT GL 6 M20 50 A0

70.372.0635.1

Custodia mobile BAS GOT GL 6 M20 50 A1

70.372.0635.3

Custodia mobile BAS GOT GL 6 M20 A3

70.450.0637.1

Custodia mobile BAS GOM GG 6 M20 B1

70.452.0637.1

Custodia mobile BAS GOM Gl 6 M20 B1

70.472.0637.1

Custodia mobile BAS GOM GL 6 M20 B1

73.350.0635.0 Custodia mobile BAS GOT GG 6HM25 69 A0
73.350.0635.1 Custodia mobile BAS GOT GG 6HM25 69 A1
73.350.0635.2 Custodia mobile BAS GOT GG 6HM25 69 A2
73.350.0635.3 Custodia mobile BAS GOT GG 6HM25 A3
73.351.0635.0 Custodia mobile BAS GOT GH 6HM20 A0

73.351.0635.1

Custodia mobile BAS GOT GH 6HM20 A1

73.351.0635.2

Custodia mobile BAS GOT GH 6HM20 A2

73.351.0635.3

Custodia mobile BAS GOT GH 6HM20 A3

73.352.0635.0

Custodia mobile BAS GOT GI 6HM25 69 A0

73.352.0635.1

Custodia mobile BAS GOT GI 6HM25 69 Al

73.352.0635.2

Custodia mobile BAS GOT Gl 6HM25 69 A2

73.352.0635.3

Custodia mobile BAS GOT Gl 6HM25 A3
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73.353.0635.0 Custodia mobile BAS GOT GG 6HM32 69 A0
73.353.0635.1 Custodia mobile BAS GOT GG 6HM32 69 A1
73.353.0635.2 Custodia mobile BAS GOT GG 6HM32 69 A2
73.353.0635.3 Custodia mobile BAS GOT GG 6HM32 A3

73.354.0635.0

Custodia mobile BAS GOT Gl 6HM32 69 A0

73.354.0635.1

Custodia mobile BAS GOT GI 6HM32 69 Al

73.354.0635.2

Custodia mobile BAS GOT Gl 6HM32 69 A2

73.354.0635.3 Custodia mobile BAS GOT GI 6HM32 A3
70.320.0628.0 Custodia fissa BAS GUT GK 6 A
70.325.0628.0 Custodia fissa BAS GUT GP 6 A
70.330.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GL 6 M20 A0
70.330.0635.1 Custodia fissa BAS GUT GL 6 M20 Al
70.331.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GM 6 M20 A0
70.331.0635.1 Custodia fissa BAS GUT GM 6 M20 Al
70.332.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GN 6 M20 A0
70.332.0635.1 Custodia fissa BAS GUT GN 6 M20 Al
70.333.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GO 6 M20 A0

70.333.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GO 6 M20 Al

70.334.0635.0

Custodia fissa BAS GUT GL 6 M25 A0

70.334.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GL 6 M25 Al

70.335.0635.0

Custodia fissa BAS GUT GM 6 M25 50 A0

70.335.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GM 6 M25 Al

70.337.0635.0

Custodia fissa BAS GUT GO 6 M25 AO

70.337.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GO 6 M25 Al

70.340.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GR 6 M20 A0
70.340.0635.1 Custodia fissa BAS GUT GR 6 M20 Al
70.341.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GS 6 M20 A0
70.341.0635.1 Custodia fissa BAS GUT GS 6 M20 A1
70.342.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GT 6 M20 A0
70.342.0635.1 Custodia fissa BAS GUT GT 6 M20 Al
70.343.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GU 6 M20 A0

70.343.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GU 6 M20 Al

70.420.0637.0

Custodia fissa BAS GUM GK 6 B

70.425.0637.0

Custodia fissa BAS GUM GP 6 B

70.430.0637.1

Custodia fissa BAS GUM GL 6 M20 B1

70.431.0637.1

Custodia fissa BAS GUM GM 6 M20 B1

70.440.0637.1

Custodia fissa BAS GUM GR 6 M20 B1

70.441.0637.1

Custodia fissa BAS GUM GS 6 M20 B1

73.330.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GL 6HM25 69 A0
73.330.0635.1 Custodia fissa BAS GUT GL 6HM25 69 Al
73.331.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GM 6HM25 69 A0
73.331.0635.1 Custodia fissa BAS GUT GM 6HM25 69 A1
73.334.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GL 6HM32 69 A0
73.334.0635.1 Custodia fissa BAS GUT GL 6HM32 69 Al
73.335.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GM 6HM32 69 A0

73.335.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GM 6HM32 69 A1

73.340.0635.0

Custodia fissa BAS GUT GR 6HM25 69 A0

73.340.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GR 6HM25 69 Al

73.341.0635.0

Custodia fissa BAS GUT GS 6HM25 69 A0

73.341.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GS 6HM25 69 Al

73.342.0635.0

Custodia fissa BAS GUT GT 6HM25 69 A0

73.342.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GT 6HM25 69 Al

73.344.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GR 6HM32 69 A0
73.344.0635.1 Custodia fissa BAS GUT GR 6HM32 69 A1
73.345.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GS 6HM32 69 A0
73.345.0635.1 Custodia fissa BAS GUT GS 6HM32 69 Al
73.346.0635.0 Custodia fissa BAS GUT GT 6HM32 69 A0
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73.346.0635.1 Custodia fissa BAS GUT GT 6HM32 69 Al
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Disegno tecnico
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specially checked at delivery

only valid for infernal use

[With JE_markec

3 -
F

! gezeichnetd Ausfihrung: “10-polig
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Schutzleiter
garth conductor

2x 75.353.3521.0

Schaltkontakte/switch condact

6-polig bei Pol 1 v, 6
10-polig bei Pol 1 u, 10
16-polig bei Pol 1 u. 16
24-polig bei Pol 1 v. 24
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Weitere Daten siehe Katalog
%f’fé’ﬁ further dota see catalog
MaB

Teile-Nr. dimension

part no. L |
72.310.0653.0| 49,8 L
72.310.1053.0| 62,8 57
72.310.1653.0| 83,3 17,5
72.310.2453.0] 109,8 104

Tolerierung Size IS0 16405 ® ! Tolerance system Size IS0 1405 ©®
(This 1SO-standard describes the envolope principle. According fo fthe envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

jalyes X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!
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Type Bennenung/Title

Steckereinsatz
6,10,16 u. 2L pol. STS 25 690V 16A
male insert 6, 10, 16, 24 pole version
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