Data sheet del prodotto
Nr. Art. 70.415.2453.0

Inserto spina BAS STP 24 2,5 50 AG

vz wieland

Nr. Art. 70.415.2453.0
EAN 4049088257971
Quantita per ordine 1 Pezzo
Approvazioni

cAus

Dati tecnici
Generale

Esecuzione Inserto pin
Classe di infiammabilita del materiale isolante secondo UL94 A%

Colore grigio

Cicli ad innesto 500

Grado di inquinamento 3

Adatto per montaggio modulare No

Range di temperatura di esercizio minima -40 °C

Range di temperatura di esercizio massima 120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco

Attacco ad innesto

Numero di poli 24
Numero totale di poli senza contatto terra 24

Con protezione filo No
Sezione minima conduttore rigido/semirigido 0,5 mm2
Sezione massima conduttore rigido/semirigido 2,5 mm?
Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA 600 V
Corrente nominale sec. UL 13A
Corrente nominale sec. CSA 13A
Sezione minima conduttore filo flessibile 26 AWG
Sezione massima conduttore filo flessibile 14 AWG
Esecuzione

Con custodia No
Contatti

Materiale del contatto Lega in rame

Superficie Placcato argento
Resistenza di contatto #5 mOhm
Lunghezza di spelatura 9 mm
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Dati tecnici DIN EN 61984

Y

wieland

Tensione nominale 500 V
Corrente nominale 16 A
Tensione nominale di tenuta 6 kv
Accessori

Nr. Art. Tipo Descrizione
75.553.2921.0 Spine di prova ST 2/ 2.3 ROT

Montaggio

Nr. Art. Tipo Descrizione

70.100.2453.3

Adattatore BAS BAS LL 24 4,0 50

70.100.2453.4

Adattatore BAS BAS KL 24 4,0 50

70.105.2453.3

Adattatore BAS BAS LR 24 4,0 50

70.105.2453.4

Adattatore BAS BAS KR 24 4,0 50

70.940.2453.3 Set di adattatori morsetto BAS GAZSHLB24 4,0 50
70.940.2453.4 Set di adattatori morsetto BAS GAZSNLB24 4,0 50
70.945.2453.3 Set di adattatori morsetto BAS GAZSHRB24 4,0 50
70.945.2453.4 Set di adattatori morsetto BAS GAZSNRB24 4,0 50
70.500.2453.0 Inserto femmina BAS BUF 24 2,5 50
70.502.2453.0 Inserto femmina BAS BUM 24 2,5 50 AG

70.700.2458.0

Inserto femmina BAS BUC 24 50

76.338.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GL 24HM40 A1

76.339.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GM 24HM40 Al

71.350.2435.0

Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A0

71.350.2435.1

Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 Al

71.350.2435.2

Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A2

71.350.2435.3

Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A3

71.352.2435.0

Custodia mobile BAS GOT Gl 24 M25 A0

71.352.2435.1

Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 Al

71.352.2435.2

Custodia mobile BAS GOT Gl 24 M25 A2

71.352.2435.3 Custodia mobile BAS GOT Gl 24 M25 A3
71.353.2435.0 Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A0
71.353.2435.1 Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 Al
71.353.2435.2 Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A2
71.353.2435.3 Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A3
71.354.2435.0 Custodia mobile BAS GOT Gl 24 M32 A0
71.354.2435.1 Custodia mobile BAS GOT Gl 24 M32 Al
71.354.2435.2 Custodia mobile BAS GOT Gl 24 M32 A2
71.354.2435.3 Custodia mobile BAS GOT Gl 24 M32 A3

71.372.2435.0

Custodia mobile BAS GOT GL 24 M25 A0

71.372.2435.1

Custodia mobile BAS GOT GL 24 M25 Al

71.374.2435.0

Custodia mobile BAS GOT GL 24 M32 A0

71.450.2437.1

Custodia mobile BAS GOM GG24 M25 B1

71.452.2437.1

Custodia mobile BAS GOM G124 M25 B1

71.472.2437.1

Custodia mobile BAS GOM GL24 M25 B1

76.350.6435.0 Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 AQ
76.350.6435.1 Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A1
76.350.6435.2 Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A2
76.350.6435.3 Custodia mobile BAS GOT GG 24H M25 A3
76.351.2435.0 Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A0
76.351.2435.1 Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 Al
76.351.2435.2 Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A2
76.351.2435.3 Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A3

76.352.6435.0

Custodia mobile BAS GOT Gl 24HM25 50 A0
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76.352.6435.1

Custodia mobile BAS GOT Gl 24HM25 50 A1

76.352.6435.2

Custodia mobile BAS GOT Gl 24HM25 50 A2

76.352.6435.3 Custodia mobile BAS GOT Gl 24H M25 A3
76.353.6435.0 Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A0
76.353.6435.1 Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A1
76.353.6435.2 Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A2
76.353.6435.3 Custodia mobile BAS GOT GG 24H M32 A3
76.354.6435.0 Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A0
76.354.6435.1 Custodia mobile BAS GOT Gl 24HM32 50 A1
76.354.6435.2 Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A2
76.354.6435.3 Custodia mobile BAS GOT Gl 24H M32 A3

76.360.6435.1

Custodia mobile BAS GOT GG 24H M40 Al

76.362.6435.1

Custodia mobile BAS GOT Gl 24H M40 Al

71.320.2428.0

Custodia fissa BAS GUT GK 24 A

71.325.2428.0

Custodia fissa BAS GUT GP 24 A

71.330.2435.0

Custodia fissa BAS GUT GL 24 M25 A0

71.330.2435.1

Custodia fissa BAS GUT GL 24 M25 A1

71.331.2435.0 Custodia fissa BAS GUT GM 24 M25 A0
71.331.2435.1 Custodia fissa BAS GUT GM 24 M25 Al
71.333.2435.0 Custodia fissa BAS GUT GO 24 M25 A0
71.333.2435.1 Custodia fissa BAS GUT GO 24 M25 Al
71.340.2435.0 Custodia fissa BAS GUT GR 24 M25 A0
71.340.2435.1 Custodia fissa BAS GUT GR 24 M25 A1
71.341.2435.0 Custodia fissa BAS GUT GS 24 M25 A0

71.341.2435.1

Custodia fissa BAS GUT GS 24 M25 Al

71.342.2435.0

Custodia fissa BAS GUT GT 24 M25 A0

71.342.2435.1

Custodia fissa BAS GUT GT 24 M25 Al

71.343.2435.0

Custodia fissa BAS GUT GU 24 M25 A0

71.343.2435.1

Custodia fissa BAS GUT GU 24 M25 Al

71.420.2437.0

Custodia fissa BAS GUM GK 24 B

71.425.2437.0

Custodia fissa BAS GUM GP 24 B

71.430.2437.1

Custodia fissa BAS GUM GL 24 M25 B1

71.431.2437.1

Custodia fissa BAS GUM GM 24 M25 B1

71.440.2437.1

Custodia fissa BAS GUM GR 24 M25 B1

71.441.2437.1

Custodia fissa BAS GUM GS 24 M25 B1

76.334.6435.0 Custodia fissa BAS GUT GL 24HM32 50 A0
76.334.6435.1 Custodia fissa BAS GUT GL 24HM32 50 Al
76.335.6435.0 Custodia fissa BAS GUT GM 24HM32 50 A0

76.335.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GM 24HM32 50 Al

76.337.6435.0

Custodia fissa BAS GUT GO 24HM32 50 A0

76.337.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GO 24HM32 50 A1

76.344.6435.0

Custodia fissa BAS GUT GR 24HM32 50 A0

76.344.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GR 24HM32 50 Al

76.345.6435.0

Custodia fissa BAS GUT GS 24HM32 50 A0

76.345.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GS 24HM32 50 A1

76.346.6435.0 Custodia fissa BAS GUT GT 24HM32 50 A0
76.346.6435.1 Custodia fissa BAS GUT GT 24HM32 50 Al
76.347.6435.0 Custodia fissa BAS GUT GU 24HM32 50 AQ
76.347.6435.1 Custodia fissa BAS GUT GU 24HM32 50 A1
70.350.2435.0 Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A0
70.350.2435.1 Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 Al
70.350.2435.2 Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A2
70.350.2435.3 Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A3

70.352.2435.0

Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A0

70.352.2435.1

Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 Al

70.352.2435.2

Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A2

70.352.2435.3

Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A3
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70.353.2435.0 Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A0
70.353.2435.1 Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 Al
70.353.2435.2 Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A2
70.353.2435.3 Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A3

70.354.2435.0

Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A0

70.354.2435.1

Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 Al

70.354.2435.2

Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A2

70.354.2435.3

Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A3

70.355.2435.0

Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A0

70.355.2435.1

Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 Al

70.355.2435.2 Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A2
70.355.2435.3 Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A3
70.357.2435.0 Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A0
70.357.2435.1 Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 Al
70.357.2435.2 Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A2
70.357.2435.3 Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A3
70.358.2435.0 Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A0

70.358.2435.1

Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 Al

70.358.2435.2

Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A2

70.358.2435.3

Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A3

70.359.2435.0

Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A0

70.359.2435.1

Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A1

70.359.2435.2

Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A2

70.359.2435.3 Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A3
70.374.2435.0 Custodia mobile BAS GOT GK 24 M32 A0
70.374.2435.1 Custodia mobile BAS GOT GK 24 M32 50 A1
70.374.2435.3 Custodia mobile BAS GOT GK 24 M32 A3
72.250.2435.2 Custodia mobile POW GOT GA 24 M50 69 A2
73.350.6435.0 Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A0
73.350.6435.1 Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A1
73.350.6435.2 Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A2
73.350.6435.3 Custodia mobile BAS GOT GA 24H M25 A3

73.351.2435.0

Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 AO

73.351.2435.1

Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A1

73.351.2435.2

Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A2

73.351.2435.3

Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A3

73.352.6435.0

Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A0

73.352.6435.1

Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A1

73.352.6435.2 Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A2
73.352.6435.3 Custodia mobile BAS GOT GC 24H M25 A3
73.353.6435.0 Custodia mobile BAS GOT GA 24HM32 50 A0
73.353.6435.1 Custodia mobile BAS GOT GA 24H M32 Al
73.353.6435.2 Custodia mobile BAS GOT GA 24HM32 50 A2
73.353.6435.3 Custodia mobile BAS GOT GA 24H M32 A3
73.354.6435.0 Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A0

73.354.6435.1

Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A1

73.354.6435.2

Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A2

73.354.6435.3

Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 A3

73.355.6435.0

Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A0

73.355.6435.1

Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 Al

73.355.6435.2

Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A2

73.355.6435.3 Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 A3

73.357.6435.0 Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A0

73.357.6435.1 Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 Al

73.357.6435.2 Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A2

73.357.6435.3 Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 A3

73.358.6435.0 Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A0
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73.358.6435.1

Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A1

73.358.6435.2

Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A2

73.358.6435.3 Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 A3
73.359.6435.0 Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A0
73.359.6435.1 Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 Al
73.359.6435.2 Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A2
73.359.6435.3 Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 A3
73.360.6435.0 Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 A0
73.360.6435.1 Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 50 Al
73.360.6435.2 Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 A2
73.362.6435.0 Custodia mobile BAS GOT GC 24HM40 A0

73.362.6435.1

Custodia mobile BAS GOT GC 24HM40 50 Al

73.365.6435.1

Custodia mobile BAS GOT GD 24HM40 A1

73.367.6435.0

Custodia mobile BAS GOT GF 24HM40 A0

70.320.2428.0 Custodia fissa BAS GUT GA 24 A
70.325.2428.0 Custodia fissa BAS GUT GE 24 A
70.330.2435.0 Custodia fissa BAS GUT GB 24 M25 A0

70.330.2435.1

Custodia fissa BAS GUT GB 24 M25 Al

70.331.2435.0

Custodia fissa BAS GUT GC 24 M25 A0

70.331.2435.1

Custodia fissa BAS GUT GC 24 M25 Al

70.333.2435.0

Custodia fissa BAS GUT GD 24 M25 A0

70.333.2435.1

Custodia fissa BAS GUT GD 24 M25 Al

70.340.2435.0

Custodia fissa BAS GUT GF 24 M25 A0

70.340.2435.1

Custodia fissa BAS GUT GF 24 M25 Al

70.341.2435.0 Custodia fissa BAS GUT GG 24 M25 A0
70.341.2435.1 Custodia fissa BAS GUT GG 24 M25 Al
70.342.2435.0 Custodia fissa BAS GUT GH 24 M25 AO
70.342.2435.1 Custodia fissa BAS GUT GH 24 M25 Al
70.343.2435.0 Custodia fissa BAS GUT GI 24 M25 A0
70.343.2435.1 Custodia fissa BAS GUT GI 24 M25 A1
73.334.6435.0 Custodia fissa BAS GUT GB 24HM32 50 A0

73.334.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GB 24HM32 50 A1

73.335.6435.0

Custodia fissa BAS GUT GC 24HM32 50 A0

73.335.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GC 24HM32 50 Al

73.337.6435.0

Custodia fissa BAS GUT GD 24HM32 50 A0

73.337.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GD 24HM32 50 Al

73.338.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GB 24H M40 Al

73.339.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GC 24H M40 A1

73.344.6435.0 Custodia fissa BAS GUT GF 24HM32 50 AO
73.344.6435.1 Custodia fissa BAS GUT GF 24HM32 50 A1
73.345.6435.0 Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 A0
73.345.6435.1 Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 Al
73.346.6435.0 Custodia fissa BAS GUT GH 24HM32 50 A0
73.346.6435.1 Custodia fissa BAS GUT GH 24HM32 50 A1
73.347.6435.0 Custodia fissa BAS GUT GI 24HM32 50 A0

73.347.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GI 24HM32 50 A1
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Disegno tecnico
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70.415.2453.0 | BAS STP 24 50 AG| 104 |110,3] 2L i Steckereinsatz @ @
70.415.1653.0 [BAS STP 16 50 AG | 77,1/83,5 | 16 male insert
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
E X 70.£15.1053.0 | BAS STP 10 50 AG | 57 63,4 10 Additional data see CATALOG or eCatang? eshop.wieland-electric.com
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principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances]. eclaroble hozardous substances| fo be declare
@ 70.405.4853.0 | BAS BUP 48 50 AG | 104 MO‘3 24 Freitoleranz nach |CAD*Ze\cI_1nung‘ keine manuellen Anderungen 1.Verwendung: |B\uH: 1oy
General tolerance CAD - drowing, no manual modifications allowed |First Use: Sheel: of
] 70.£05.3753.0 | BAS BUP 37 50 AG 77'1 83’5 16 / g@ Werkstoff/Material IZOH Tag/Date Name Zeichnung Nr./Drowing No. Index
70.405.2453.0 | BAS BUP 24 50 AG| 104 [110,3| 24 Buchseneinsatz / fran " | 00.03. | Duetsch T
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esiel estel lnummer yp Polzahl - e : _ : uchseneinsatz/Steckereinsatz Push-in Anschluss
Vied | /Order number /Type Lw L? anin of pales Anderung/Revision www.wieland-electric.com socket insert / male insert push-in connection
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