
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.359.1036.1

Custodia mobile EX GOT GF10 M25 09IA Z1

Nr. Art. 70.359.1036.1

EAN 4015573741393

Quantità per ordine 1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Esecuzione testata per area esplosione sì

Materiale della custodia Zinco pressofuso

Colore blu

Range di temperatura di esercizio minima -20 °C

Range di temperatura di esercizio massima 60 °C

Esecuzione

Dimensione 10

Progettazione dell'alloggiamento Spina

Dispositivo di bloccaggio Due leve di bloccaggio trasversali

Ingresso cavo sopra

Tipo di imbocco cavo Filettatura

Con pressacavo No

Dimensione filettatura M 25

Dimensione filettatura PG

Esecuzione EMC No

Lunghezza 73 mm

larghezza 56 mm

Altezza 53 mm
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