Data sheet del prodotto
Nr. Art. 73.355.4035.1

Custodia mobile BAS GOT GD 16HM25 50 Al

v» wieland

Nr. Art. 73.355.4035.1

EAN 4015573624153
Quantita per ordine 1 Pezzo
Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia alluminio

Colore grigio

Superficie Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP) Altro

Resistena a UV si

Classe di infiammabilitd del materiale isolante secondo UL94 Altro

Range di temperatura di esercizio minima -40 °C

Range di temperatura di esercizio massima 120 °C

Esecuzione

Dimensione 16H

Spina

Dispositivo di bloccaggio Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo Lateralmente

Tipo di imbocco cavo Filettatura

Con pressacavo No

Dimensione filettatura M 25

Dimensione filettatura PG

Coperchio a cerniera No

Esecuzione EMC No

Lunghezza 94 mm

larghezza 56 mm

Altezza 76 mm
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Disegno tecnico

specially checked af delivery

oty vald for_nfernal use

[With JE_market

i/ Abnahme besonders geprift

Mabe sind nur_fur_inferne Zwecke gltig
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Varianten / Varianfs
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@ Aus fertigungstechnischen Grinden kann die
Aufnahme fir Bez.-Schild auch gegentber liegen.
Marking tag carrier position is depending of the

mould design.
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73.3.2%.#035.5 BAS GOT GD 16HH§§ A5 Jcable glandCG), IP6S
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55 My |IC

G with strain relief, PS4

7335840353 |BAS GOT GD 16HM32 A3 KV mif Zugenﬂusrun und Knickschutz, IPS&
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G with strain relief and bend support, IP54
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Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additonal dafta see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com

eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISQ 14405 ® |/ Tolerance system Size IS0 14405 ©®
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to fthe envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibi
declarable hazardous substances) to be declared!

jalyes [IX Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,

ted /

Freitoleranz nach (AD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen |1 Verwendung: Blatt: von
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BaugroBe 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M&40 seiflich

size 16H-cable ouflet 1xM25/M32/ML0 side

[ Aluminium gezeichnet 141 0g 2014 [Treschan
| [MaBstab 1 Scale beschichtet/coated : Elektronische Freigube T 73.355.["035.0 13K 0.
/ 111 grau/grey Electronic Release MaBe in mm / Dimensions are in mm
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