Data sheet del prodotto
Nr. Art. 73.352.1035.0

Custodia mobile BAS GOT GC 10HM25 50 A0

Y

wieland

Nr. Art. 73.352.1035.0
EAN 4015573627222
Quantita per ordine 1 Pezzo
Approvazioni

Dati tecnici
Generale

Materiale della custodia alluminio

Colore grigio

Superficie Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP) 1P54

Resistena a UV si

Classe di infiammabilita del materiale isolante secondo UL94 Altro

Range di temperatura di esercizio minima -40 °C

Range di temperatura di esercizio massima 120 °C
Esecuzione

Dimensione 10

Spina

Dispositivo di bloccaggio

Due leve di bloccaggio trasversali

Ingresso cavo sopra

Tipo di imbocco cavo Pressacavo
Con pressacavo si
Dimensione filettatura M 25
Dimensione filettatura PG

Coperchio a cerniera No
Esecuzione EMC No
Lunghezza 73 mm
larghezza 56 mm
Altezza 70 mm
25.07.2023 Pagina 1/1



Disegno tecnico

"D Diese Mafie werds

i

-

i 2 \
Pl "
3 o | Wieland \
I | e o
i 26,5
3 [ T -

_ $38,5 _

6,5

43
56,4

Varianten/ Variants
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73.355.1035.5 | BAS GOT GC

M32
10H\25 AS

Kabelverschraubung(KV]), IP65
/Cable gland(CG], P65

Zl-Tol]

73.355.1035.4 | BAS GOT GC

M32
10Hy35

YA

KV mit Zugentlastung, P54
/CC with strain relief, P54

‘44 |~g

73.353.1035.3 BAS GOT GC

M32
10Hy>5 A3

KV mit Zugentlostung und Knickschutz, P54
/C6 with strain relief and bend support, P54

73.355.1035.2 | BAS GOT GC

M32
10HW>5

A2

Zwischenstutzen
/Bushing

73.355.1035.1 | BAS GOT GC

M32
10Hy= Al

Gewindebohrung
/Thread hole

73.355.1035.0 | BAS GOT GC

M32
10Hy35

A0

Kabelverschraubung(KV), P54
/Cable gland(CG], P54

Typ
/Type

Bestel [nummer
/Qrder number

Varianten
/Variants
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/drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
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Tolerierung Size 150
(This 1S0-standard de
principle the deviat

16405® /Tolerance system Size 50 144050 .
scribes the envelope principle. According to the envelope
ons of form and parallelism are limited by the size folerances].

joryes B Stoffverbots- und Deklarations|iste noch UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.

Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 [list of prohibited /

declorable hozardous substances) Lo be declared

Freitoleranz nach
General tolerance

_ CAD - Zeichnung, keine manvellen Anderungen
DIN 150 2768 - m |EAD - drowing, no manval modifications allowed
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Werkstoff/Materio
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Tag/Date

Nome

Zeichnung Nr./Drowing No.

16.06.

Aluminium

Treschan

Mafsiab/Scale beschichtet/ coated

T 73.352.1035.0 13K

Index
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Stond._check
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grau/ grey

MaBe in mm/Dimensions are in mm

Vol, ] OFL/Sur m

Ersatz fir/Replacement

for: -

~[I~I~]~|~|~

Type

~

revos

Index

Dotun 7 Blalt
Date / Sheet
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BASIC

Anderung/Revision

www.wieland-electric.com

Benennung/Title

GEHAEUSEOBERTEIL

BaugroBe 10H-Kabelabgang 1x M25/M32 von oben
hood size 10H-cable outlet 1x M25/M32 above
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