Data sheet del prodotto
Nr. Art. 73.350.1035.3

Custodia mobile BAS GOT GA 10 M20 A3

vz wieland

Nr. Art. 73.350.1035.3
EAN 4015573842946
Quantita per ordine 1 Pezzo
Approvazioni
Dati tecnici
Generale
Materiale della custodia alluminio
Colore grigio
Superficie Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP) 1P54
Resistena a UV si
Classe di infiammabilita del materiale isolante secondo UL94 Altro
Range di temperatura di esercizio minima -40 °C
Range di temperatura di esercizio massima 120 °C
Esecuzione
Dimensione 10
Spina
Dispositivo di bloccaggio Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo Lateralmente
Tipo di imbocco cavo Pressacavo
Con pressacavo si
Dimensione filettatura M 25
Dimensione filettatura PG
Coperchio a cerniera No
Esecuzione EMC No
Lunghezza 73 mm
larghezza 56 mm
Altezza 70 mm
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Disegno tecnico
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T 3 M32 Kabelverschraubung{KV], P65 b1
s 73.353.1035.5 | BAS GOT GA 10H g5 A5 | 5200 | oTsehiolong i -
% H H 3 M32 KV mit Zugentlastung, IP54 -
E VOFI(]nten/ VOI‘IOHtS 73‘350'1035'L BAS GOT GA 10HM25AL /CG with strain relief, P54 il
> 3 M32 KV mit Zugentlostung und Knickschutz, P54
D U 'O 2 ) 3 ) A 5 73-350-1035-3 BAS GOT GA 10HM25 A3 /C6 with strain relief and bend support, IP54
73.353.1035.2 | BAS GOT GA 10HM3Z A2 | Zyscherstvtzer
O 3 M32 |
Gewindebohrung
73.355.1035.1 | BAS GOT GA 10Hy5e A1 |Sepindeopnry X
3 M32 Kabelverschraubung(KV], P54
73.353.1035.0 | BAS GOT GA 10Hy5E A0 | 520 velschiouten iy
Bestellnummer Typ Varianten et
/0rder number /Type /Variants Zdrawed
£ Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size 150 14405 /Toleronce system Size 10 144050 joryes B Stoffverbots- und Deklarations|iste noch UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
(This 1S0-standard describes the envelope principle. According to the envelope Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 [list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances]. declaroble hozardous substances| to be declared!
Freitol h CAD - Zeichnung, kei Ilen And 1.V dung: Blatl:
generol tolorance 01N 150 2768 - m |EAD'd$t‘:5ig:?gnn ronial i ot lons altoved[First Use: |Snge1: R
] / g@ Werkstoff/Material l 2014 | Tag/Dote Name Zeichnung Nr./Drowing No. Index
/ Aluminivm gezeicel 18 05, [ Treschan
/ [MaBstab/Scale beschichtet/ conted ! T 73 * 350 * 1 035 * 0 ] 3K
/ 1 :I grav/ grey m’:gfp;}.m - MaBe in mm/Dimensions are in mm
/ Vol "‘"‘lUH./SU[f. mn'| Ersatz fir/Replacement for: -
F / Type Benennung/Title
() o
AN @l
vie [ 500/ St Qwﬁw lelam rBeAZ?cS Bougrop GEHH»QAEHJ?EOBF%JSEALL tlich
- ate / Shee : _ : augroBe -Kabelabgang 1x /! seitlic
Anderung/Revision -wieland-electric.com hood size 10H-cable outlet 1x M25/M32 side
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