Data sheet del prodotto
Nr. Art. 71.452.1037.1

Custodia mobile BAS GOM GI10 M20 B1

v» wieland

Nr. Art. 71.452.1037.1
EAN 4049088363238
Quantita per ordine 1 Pezzo
Certificati/Approvazioni

Dati tecnici
Generale

Materiale della custodia alluminio
Colore grigio
Superficie nudo

Grado di protezione (IP) IP66
Resistena a UV si

Classe di infiammabilitd del materiale isolante secondo UL94 Altro

Range di temperatura di esercizio minima -40 °C

Range di temperatura di esercizio massima 120°C
Esecuzione

Dimensione 10

Dispositivo di bloccaggio

Una leva di bloccaggio

Ingresso cavo sopra
Tipo di imbocco cavo Filettatura
Con pressacavo No
Dimensione filettatura M 20
Dimensione filettatura PG

Coperchio a cerniera No
Esecuzione EMC No
Lunghezza 91 mm
larghezza 43 mm
Altezza 53 mm

Data di creazione 26.01.2026

Con riserva di modifiche tecniche
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Bestel [nummer Typ Varianten
/Order number /Type /Variants
i Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size IS0 16405 ® / Tolerance system Size IS0 1LL05 ©® jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to fhe envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited %y the size tolerances). declarable hazardous substances) fo be declared!
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