Ficha técnica de producto
Articulo N° 46.052.M053.1

Conector de empotrar RST16I5 S D03 MSW

RST® MINI Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, nimero
de polos 5, tipo macho, tipo de conexién conexién por cepo,
tension asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de
codificacion Negro

Articulo N° 46.052.M053.1
EAN 4049088572517
Unidad de embalaje 50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota

Datos generales

Posicionado mediante tuerca plana

Corriente Asignada 16 A

Tensién Asignada 250 V /400 V
Grado de polucién 3

Tensioén de cortocircuito 4 kv

Con cierre Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificacion Negro

Caodificacion del polo 3,N,PE, 2,1

Datos de conexion

Seccién del conductor rigido mm2 max. 2,5 mm2

Seccién del conductor rigido mm2 min. 0,5 mm?

Seccién del conductor semirigido mm?2 max. 2,5 mm2

Seccién del conductor semirigido mmz2 min. 0,5 mm?

Tipo

Tipo macho

Tipo de conexién conexién por cepo
Rosca métrica de conexion M20

Angulo del conector Recto

Grado de proteccion (IP) 1P66/68 (3m;2h) /IP69
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) 1mm

Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) 4 mm

Material

Material de la carcasa Poliamida

Libre de halégenos Si
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wieland

Material del contacto Cuzn
Carga calorifica 0,079 kWh/St
Superficie final Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud 42,9 mm

Anchura 31 mm

Altura 24 mm
Accesorios

Articulo N° Tipo Descripcion

06.563.9253.1 Tapén para conectores macho SW

06.563.9353.1 Tapoén para conectores macho SW

Montaje

Articulo N° Tipo Descripcion

46.051.4553.1 Conector RST1615 S B1 ZT6 SW RST® MINI Conector, Recto, nimero de polos 5, Hembra, tipo de conexién conexién por

tornillo, tensién asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, didametro del cable 7,1 - 13
mm, color de codificacién Negro

46.051.4153.1 Conector RST1615 S B1 ZT5 SW RST® MINI Conector, Recto, nimero de polos 5, Hembra, tipo de conexion conexién por
tornillo, tensién asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, diametro del cable 10 - 14,5
mm, color de codificacién Negro
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Dibujo técnico
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Gezeichnefe Ausfihrung/drawn version Auslieferungszustand!
46.052.M053.0 delivery condition
Teile-Nr. Tvpe Pol Kennzeichnung / pole marking
lpart-no. P Pos. | |Pos. Il |Pos. Ill |Pos. IV |Pos. V
46.052M053.0  |RST165 S D03 M GL N PE 1 2 3
46.052.M0L0.0  |RST165 2 D03 M GL N PE 1 2 3
46.052.M053.1 RST1615 S D03 M SW N PE 1 2 3
46.052.M0L0.1 RST165 2 D03 M SW N PE 1 2 3
i I ’ H | 46.052.M053.6 RST1615 S D03 M TB N PE L 1 2
S Gesteckter Zustand/ ]
BEl connected condition | I - 46.052.M0L0.6  |RST16I5 2 D03 M TB PE L 1 2
:“ 31 46.052.M053.9  |RST165 S D03 M BL 1 5 A 3 2
SW 2k _ .
( E 1, 46.052.M0L0.9  |RST165 2 D03 M BL 1 5 A 3 2
L)t 46.052.M050.4  [RST1615 S D03 LM BR 1 5 L 3 2
- | o~ 46.052.M0L0.L  |RST165 2 DO3 LM BR 1 5 L 3 2
— ~= N, |
& 46.052M054.0  [RST16I5/4 S D03 M GL PE 1 2 3
46.052.M0L1.0 RST1615/4 2 D03 M GL PE 1 2 3
Dl s 2
I 46.052.M054.1 RST1615/4 S D03 M SW PE 1 2 3
D ‘ 46.052.M0L1.1 RST1615/4 2 D03 M SW PE 1 2 3
_f “ 46.052.M051.4 RST1615/4 S D03 LM BR 1 A 3 2
;z 46.052.MO0L1.4 RST1615/4 2 D03 LM BR 1 L 3 2
== K Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog|www.wieland-electric.com
F00E additional data see CATALOG or eCATALOG |eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISQ 14405 ® |/ Tolerance system Size IS0 14405 ©® jalyes [IX Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e {list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach CAD - Zeichnung, keine manuellen A_nderungen 1 Verwendung: IBmH. qoven
General folerance C(AD - drawing, no manual modifications allowed |First Use Sheet: of
I [ 7~ Werkstoff / Material Tag/Date Name Zeichnung Nr. / Drawing No | Index |
A\ gezeichnet [, g ennemann
j Maistab / Scale] ;%:PE’EQQ — - 46.052.M053.0 13K 0.
/ 11 gmewm MaBe in mm / Dimensions are in mm
/ol an’[OfLISr nm’|Ersafz fr | Replacement for:
F | Type Bennenung/Tifle
< [worri - @vfﬂ wialamael| RST16 STECKERTEIL_GA
‘_”dex Dafe | Sheet www.wieland-electric.com MOLA male device connector 5/4 pole
Anderung | Revision ) ) mif/ohne Kontaktabdichtung/ with/without contact seal
[ [ 3 | L | 5 ¢ QU-MEE-01/14 a




