Ficha técnica de producto
Articulo N° 92.932.4053.0

Conector GST18I3S S1 ZR1 TB06

gesis® CLASSIC Conector, nimero de polos 3, macho, tipo

de conexién conexion por tornillo, tensién asignada 250 V,
corriente asignada 20 A, diametro del cable 6,5 - 10,5 mm, color
de codificacién Turquesa

vz wieland

Articulo N° 92.932.4053.0
EAN 4015573988323
Unidad de embalaje 50 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones

EMA
@ Kv Y
Datos técnicos
Datos generales
Corriente Asignada 20A
Tensién Asignada 250 V
Tensién de cortocircuito 4 kv
Capota Si
Grado de polucién 2
Codificacion mecanica Codigo 6

Con cierre Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificacién Turquesa
Codificacion del polo 1,2,3
Color de la capota Negro
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 5018
Datos de conexion

Diametro del cable méax. 10,5 mm
Diametro del cable min. 6,5 mm
Seccién del conductor rigido mm2 max. 2,5 mm?
Seccién del conductor rigido mm2 min. 0,75 mm?2
Seccién del conductor semirigido mm?2 max. 2,5 mm?
Seccién del conductor semirigido mmz2 min. 0,75 mm2
Terminaciones por polo 1
Desforrado de manguera 38,5 mm
Desforrado del conductor 7 mm
Tipo

Tipo macho

Tipo de conexién

conexién por tornillo
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Grado de proteccion (IP)

Material

Material de la carcasa

Libre de halégenos

Material del contacto

Carga calorifica

Componentes de aislamiento de temperatura continua

Superficie final

Dimensiones

Longitud

Anchura

Altura

Accesorios

Articulo N° Tipo

05.587.3156.0 Bloqueo (G)ST18 WS

05.587.3156.1 Bloqueo (G)ST18 SW

06.561.7853.0 Marco de montaje GST18I13 SW
05.561.3653.0 Tapoén GST18I3VS B WS

05.561.3653.1 Tapén GST18I3VS B SW

05.564.5353.0 Tapon GST18I13/4/5 SW

05.564.5353.2 Tapén GST18I13/4/5 WS

05.594.4250.0 Tapén ST18/3B + GST18I3 ST WS
05.594.4253.0 Tapén ST18/3B + GST18I3 ST WS
Montaje

Articulo N° Tipo

92.031.3258.0 Conector de empotrar GST18I13S B1 WS
92.031.0058.0 Conector de empotrar GST18I3L B1V WS
92.031.3458.0 Conector de empotrar GST18I13S B1 GRO1
92.031.0158.0 Conector de empotrar GST18I3L B1V GR01
92.031.3658.0 Conector de empotrar GST18I13S B1 RT03

wieland

1P40

Poliamida

Si

Cuzn

0,094 kWh/St
100 °C

Zincado

69,4 mm
28,2 mm
12,6 mm

Descripcion

Descripcion

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacién, Conexién por tornillo individual,
ndmero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada

250 V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Blanco, grado de proteccion (ip) IP20,
componente empotrado Componente/conector empotrado, angulo del conector Recto, seccién
del conductor semirigido 0,75 mm?2 - 4 mm2, seccién del conductor rigido 0,75 mm?2 - 4 mmz,
codificacion del polo L, N, PE, codificacién mecénica Code 1, material de la carcasa Poliamida,
libre de halégenos Si, carga calorifica 0,036 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final
Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm,
anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijacion,
nimero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién Conexion soldada, tensién asignada

250 V, corriente asignada 20 A, color de codificacion Blanco, grado de proteccion (ip) 1P20,
componente empotrado Conexién soldada, angulo del conector Recto, codificacion del polo L,
N, PE, codificacién mecénica Code 1, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos Si,
carga calorifica 0,029 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de
polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacién, Conexién por tornillo individual,
nimero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada 250
V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Gris Claro, grado de proteccién (ip) IP20,
componente empotrado Componente/conector empotrado, angulo del conector Recto, seccién
del conductor semirigido 0,75 mm?2 - 4 mmz, seccién del conductor rigido 0,75 mm?2 - 4 mmz,
codificacion del polo L, N, PE, codificacién mecénica Code 2, material de la carcasa Poliamida,
libre de halégenos Si, carga calorifica 0,037 kWh/St, material del contacto Cuzn, superficie final
Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm,
anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijacion,
nimero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién Conexién soldada, tensién asignada 250
V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Gris Claro, grado de proteccién (ip) P20,
componente empotrado Conexién soldada, angulo del conector Recto, codificacién del polo L,
N, PE, codificacién mecénica Code 2, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos Si,
carga calorifica 0,028 kwWh/St, material del contacto Cuzn, superficie final Zincado, grado de
polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacion, Conexién por tornillo individual,
ndmero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada 250
V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Rosa salmén, grado de proteccion (ip) IP20,
componente empotrado Componente/conector empotrado, angulo del conector Recto, seccion
del conductor semirigido 0,75 mm? - 4 mmg?, seccion del conductor rigido 0,75 mm? - 4 mm2,
codificacion del polo L, N, PE, codificacion mecénica Code 3, material de la carcasa Poliamida,
libre de halégenos Si, carga calorifica 0,037 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final
Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm,
anchura 28,2 mm
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92.031.3858.0

92.031.0658.0

92.297.1003.0

92.031.0758.0

92.031.0858.0

92.031.0358.0

92.031.3558.0

92.931.4053.0

92.031.0558.0

92.031.3958.0

92.297.1000.8

92.297.1004.8

92.031.3758.0

92.031.0458.0

Conector de empotrar GST18I13S B1 BR05

Conector de empotrar GST18I3L B1V BR05

Cable de conexién GST18I3KSB- 15 10TRO1

Conector de empotrar GST18I3L B1V RT03

Conector de empotrar GST18I3L B1V H RT03

Conector de empotrar GST18I3L B1V GNO7

Conector de empotrar GST1813S B1 GNO7

Conector GST18I3S B1 ZR1 TB06

Conector de empotrar GST18I13L B1V TB06

Conector de empotrar GST18I13S B1 TB06

Cable de conexién GST18I3KSBS 15 10TB06

Cable de conexion GST18I3KS-S 15 10TB06

Conector de empotrar GST18I13S B1 PB04

Conector de empotrar GST18I3L B1V PB04

wieland

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacion, Conexién por tornillo individual,
nimero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada

250 V, corriente asignada 20 A, color de codificaciéon Marrén, grado de proteccion (ip) IP20,
componente empotrado Componente/conector empotrado, &ngulo del conector Recto, seccién
del conductor semirigido 0,75 mm?2 - 4 mmz, seccién del conductor rigido 0,75 mm?2 - 4 mmz,
codificacion del polo 1, 2, 3, codificacién mecénica Code 4, material de la carcasa Poliamida,
libre de halégenos Si, carga calorifica 0,038 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final
Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm,
anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijacion,
nimero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién Conexién soldada, tensién asignada 250
V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Marrén, grado de proteccion (ip) IP20,
componente empotrado Conexion soldada, angulo del conector Recto, codificacién del polo 1,
2, 3, codificaciéon mecéanica Code 4, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos Si,
carga calorifica 0,029 kWh/St, material del contacto Cuzn, superficie final Zincado, grado de
polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Cable de conexién, Hembra - extremo libre, nimero de polos 3, tension
asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable HO5VV-F, certificacion cpr Eca, longitud
total 1 m, seccién nominal 1,5 mmz, color de codificacién Rojo tomate

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijacion,
nimero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién Conexién soldada, tensién asignada 250
V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Rosa salmén, grado de proteccion (ip) IP20,
componente empotrado Conexion soldada, angulo del conector Recto, codificacién del polo L,
N, PE, codificacién mecanica Code 3, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos Si,
carga calorifica 0,029 kWh/St, material del contacto Cuzn, superficie final Zincado, grado de
polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijacion,
numero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién Conexién soldada, tensién asignada 250
V, corriente asignada 20 A, color de codificacion Rosa salmén, grado de proteccion (ip) 1P20,
componente empotrado Conexién soldada, angulo del conector Recto, codificacion del polo L,
N, PE, codificacién mecéanica Code 3, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos Si,
carga calorifica 0,032 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de
polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijacién,
nimero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién Conexién soldada, tensién asignada 250 V,
corriente asignada 20 A, color de codificacién verde, grado de proteccion (ip) IP20, componente
empotrado Conexién soldada, angulo del conector Recto, codificacion del polo 1, PE, 2/N,
codificacion mecéanica Cddigo 7, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos Si, carga
calorifica 0,029 kWh/St, material del contacto Cuzn, superficie final Zincado, grado de polucién
2, tension de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacién, Conexion por tornillo individual,
namero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada

250 V, corriente asignada 20 A, color de codificacion verde, grado de proteccién (ip) IP20,
componente empotrado Componente/conector empotrado, angulo del conector Recto, seccion
del conductor semirigido 0,75 mm2 - 4 mmgz, seccién del conductor rigido 0,75 mm?2 - 4 mmz,
codificacién del polo 1, PE, 2/N, codificacion mecénica Cédigo 7, material de la carcasa
Poliamida, libre de halégenos Si, carga calorifica 0,036 kWh/St, material del contacto CuZn,
superficie final Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm,
altura 19,5 mm, anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector, nimero de polos 3, Hembra, tipo de conexién conexién por tornillo,
tension asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diametro del cable 6,5 - 10,5 mm, color de
codificacion Turquesa

GST18i3 de soldar con opcion de fijacién adicional, 3 polos, hembra (vertical), 250 V, 20 A,
color de codificacién azul turquesa

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacion, Conexién por tornillo individual,
nimero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada 250
V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Turquesa, grado de proteccion (ip) 1P20,
componente empotrado Componente/conector empotrado, angulo del conector Recto, seccion
del conductor semirigido 0,75 mm? - 4 mm?, seccion del conductor rigido 0,75 mm? - 4 mm?,
codificacion del polo 1, 2, 3, codificacién mecanica Cédigo 6, material de la carcasa Poliamida,
libre de halégenos Si, carga calorifica 0,037 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final
Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm,
anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Cable de conexién, Hembra - macho, nimero de polos 3, tensién asignada
250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable HO5VV-F, certificacion cpr Eca, longitud total 1 m,
seccién nominal 1,5 mm2, color de codificacién Turquesa

gesis® CLASSIC Cable de conexién, Macho - extremo libre, nimero de polos 3, tension
asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable HO5VV-F, certificacion cpr Eca, longitud
total 1 m, seccién nominal 1,5 mm?, color de codificacién Turquesa

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacién, Conexién por tornillo individual,
nimero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada 250
V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Azul pastel, grado de proteccién (ip) IP20,
componente empotrado Componente/conector empotrado, angulo del conector Recto, seccién
del conductor semirigido 0,75 mm?2 - 4 mmz, seccién del conductor rigido 0,75 mm?2 - 4 mmz,
codificacion del polo 1, 2, 3, codificacién mecénica Code 5, material de la carcasa Poliamida,
libre de halégenos Si, carga calorifica 0,037 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final
Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm,
anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijacion,
namero de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexién Conexién soldada, tensién asignada 250
V, corriente asignada 20 A, color de codificaciéon Azul pastel, grado de proteccion (ip) IP20,
componente empotrado Conexién soldada, angulo del conector Recto, codificacion del polo 1,
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wieland

2, 3, codificaciéon mecanica Code 5, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos Si,
carga calorifica 0,031 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de
polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm
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Dibujo técnico
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Anwendung:nach Kundenwunsch
Application: according to
E , , . Type: GST1813S S1 ZR1 TB06 customers request
AnS | Cht Im mont 1er ten ZUS tund M /S C 0 l e 1 : 1 Toler\eruTg Size 150 14405®/Tolerance system Size 150 144050®. joryes X Stoffverbots- und_Dekmrm\unshsle_nuclj UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
drown in assembled condition st o s e Loy i e, | e e 0GB I
Freitoleranz nach |CAD - Zeichnung, keine manvellen Anderungen WZVerwendt‘mg: R |B\uHE 1oy
General tolerance CAD - drowing, no manual modifications allowed |First Use: Sheel: of
] / Werkstoff/Material 2015 | Tag/Date Name Zeichnung Nr./Drowing No. Index
-~ / G@ Farbe: tirkisbloy Ig“ﬁ‘“""“ 15.01. | Ritter 92 932 1'053 0 01K
ooh — / [MaBstab/Scale colour: turquaise blue * * *
o~ / 2:1 ?‘ILTE?”EM N MaBe_in mn/Dimensions are in mm
/ Vol "‘"‘lUH./SU]’f. mn'| Ersatz fir/Replacement for: -
F AR o Type  [Benennung/Title MALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF
— 1w wicland STECKERT_MIT_ZUGENTLASTUNG
_‘mx lute / sheel, Elskrieche mit SchroubanschluB / with screw connection
Anderung/Revision Verbindungen 250V AC 20A 2,5qwm
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