Ficha técnica de producto
Articulo N° 25.820.3653.0

Conector PCB 8113 BFK /6 TOP OB

/

vz wieland

Articulo N° 25.820.3653.0
EAN 4015573552890
Unidad de embalaje 50 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones

@ AN L

Datos técnicos

Datos generales

Paso del conector 5mm

Tipo de conexién conexion directa
Proceso de soldadura Sin
Empaquetado Carton
NUmero de polos 6

Etiquetaje No

Fijacién Sin

Direccién de acoplamiento hacia conector 180°

Datos técnicos

Seccién nominal del conductor 2,5 mm?
Corriente Asignada 12 A
Categoria de sobretension | 1000 V
Categoria de sobretension Il 400 V
Categoria de sobretension IlI 250V

Tensién de cortocircuito 4 kv
Desforrado del conductor 11 mm
Datos de conexion

Minima seccién del conductor rigida 0,14 mmz2
Méaxima seccion rigida del conductor 2,5 mm2
Minima seccién del conductor flexible 0,14 mm?
Méxima seccién semirigida del conductor 2,5 mm2
Desforrado del conductor 11 mm
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Datos técnicos UL/CSA

Y

wieland

Seccién del conductor UL 22-12 AWG
Tension UL 300V
Corriente field wiring 12A
Corriente facotry wiring 12 A
Seccién del conductor CSA 22-16 AWG
Tensiéon CSA 300V
Corriente CSA 12A

Otros

Material de aislamiento

Termoplastico

Color Gris
Altura 15 mm
Longitud 30 mm
Profundidad 24,3 mm
Material del tornillo de fijacion Sin
Material del conector base Acero
Material de la superficie del conector Sn
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