Data sheet del prodotto
Nr. Art. 92.033.0158.0

Connettore da pannello GST18I3L B1H GRO1

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare,
horizontal, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione
Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250
V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio
ghiaia
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Nr. Art. 92.033.0158.0
EAN 4015573459199
Quantita per ordine 100 Pezzo
Certificati/Approvazioni

EMA
@ K RN
Dati tecnici
Generale
Corrente nominale 20A
Tensione nominale 250 V
Grado di inquinamento 2
Codifica meccanica Codice 2
Tensione nominale di tenuta 4 kv

Bloccabile autobloccante (pud essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia

Marcatura del polo L, N, PE

Dati di connessione

Attacchi per polo 1

Esecuzione

Esecuzione Presa

Tipo di attacco

Attacco a saldare

Direzione plug-in

ad angolo retto

Inclinazione

90 °

Grado di protezione (IP)

1P20

Tipo di componente installato

Attacco a saldare

Materiale

Materiale della custodia Poliammide
Privo di alogeni si

Materiale del contatto Cuzn

Carico di inflammabilita

0,028 kWh/st

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati

100 °C

Trattamento superficie

stagnato

Data di creazione 23.03.2026

Con riserva di modifiche tecniche

Pagina 1/2



vz wieland

Dimensioni

Lunghezza 24 mm
larghezza 28,2 mm
Altezza 13 mm
Accessori

Nr. Art. Tipo Descrizione
05.590.4556.0 Chiusura GST18 WS

05.590.4556.1 Chiusura GST18 SW

05.561.3653.0 Coperchio di protezione GST18I3VS B WS

05.561.3653.1 Coperchio di protezione GST18I3VS B SW

05.564.5353.0 Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW

05.564.5353.2 Coperchio di protezione GST1813/4/5 WS

05.594.4250.0 Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS

05.594.4253.0 Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS

Data di creazione 23.03.2026

Con riserva di modifiche tecniche
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Disegno tecnico
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Weitere Daten siehe Katalog
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19 further data see catalog o]
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Tolerierung Size 150 14405 /Tolerance system Size 150 14405, jo/yes B Stoffverbols- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/ .

(This 150-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope Conformity with Wielond document UU-TOM-05/03 | B

principle the deviotions of form ond parallelism are limited by the size tolerances). declarable hazardous substonces) to be declared 5

Freitoleranz noch CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen 1 Vervendung: Blatt: | g

General tolerance CAD - drawing, no manual modifications allowed |First Use Sheed: of S
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WerkstoffMaterial 2005 g/Date Name Zeichnung Nr./Drawing No. ndex
d@ Joze et Schmitt |

Teilenummer | Farbe Typ Vst 7 — T 92.033.0158.0 01K
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Mafe in mm/Dimensions are in mm
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