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Ficha técnica de producto
Articulo N° 92.297.1003.0

Cable de conexion GST18I3KSB- 15 10TRO1

gesis® CLASSIC Cable de conexién, Hembra - extremo libre,
numero de polos 3, tensién asignada 250 V, corriente asignada 16
A, tipo de cable HO5VV-F, certificacion cpr Eca, longitud total 1 m,
seccién nominal 1,5 mm?, color de codificacion Rojo tomate

wieland

Articulo N° 92.297.1003.0
EAN 4049088275524
Unidad de embalaje 50 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones
M A

KEY?
Datos técnicos
Datos generales

Corriente Asignada 16 A

Tensién Asignada 250 V
Tensién de cortocircuito 4 kv

Grado de polucién 2

Codificacién mecénica Code 2
Resistencia de continuidad 11,8 mOhm

Con cierre

Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)

Color de codificacion

Rojo tomate

Codificacion del polo L, N, PE
Color de la capota Negro
Tipo

Seccién nominal 1,5 mm?
Grado de proteccion (IP) 1P40
Desforrado del conductor 9mm
Desforrado de manguera 37 mm

Preparacion del final del conductor

Punteras soldadas por ultrasonidos

Tipo de cableado

HOSVV-F

Color del cable

Negro

Diametro del cable méax.

8,3 mm

Versién del cable

Hembra - extremo libre

Tipo de cableado

Cable de conexion

Tipo de conector en un extremo del cable

GST18i3 hembra

Tipo de conector en el otro extremo del cable

Extremo libre
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Material

Superficie final Zincado
Libre de halégenos No
Temperatura continua del cable 70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua 100 °C
Carga calorifica 0,468 kWh/St
Certificacion CPR Eca
Dimensiones

Longitud total im
Accesorios

Articulo N° Tipo Descripcion
05.587.3156.0 Bloqueo (G)ST18 WS

05.587.3156.1 Bloqueo (G)ST18 SW

06.560.0300.0 Material de montaje GST18I3 SW

06.561.7853.0 Marco de montaje GST18I13 SW

05.561.3653.0 Tapoén GST18I3VS B WS

05.561.3653.1 Tapén GST18I3VS B SW

05.564.5353.0 Tapoén GST18I13/4/5 SW

05.564.5353.2 Tapén GST18I13/4/5 WS

05.594.4250.0 Tapo6n ST18/3B + GST18I3 ST WS

05.594.4253.0 Tapén ST18/3B + GST18I3 ST WS
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Dibujo técnico
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Teile-Nr, L Beispiel (Farbe: tomatenrot) Typ
— part-no. example [colour: tomato red) type
92.297.XX03.0 [ XX in dm-Schritten|92.297.1003.0 = 10dm/L= 1000mm [GST1813KSB- 15 10TRO1
U2.297.XX03.0 [ XX in m-Schritten[U2.297.1203.0 = 12 m/L=12000mm |GST1813KSB- 15 X12TRO{
£ Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size 150 14405 /Toleronce system Size 10 14405 joryes B Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
(This 1S0-standard describes the envelope principle. According to the envelope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e [list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances]. declaroble hozardous substances| to be declared!
Freitoleranz nach |CAD - Zeichnung, keine manvellen Anderungen 1.Verwendung: |B\uH: 1oy
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