Ficha técnica de producto
Articulo N° 06.561.7853.0

Marco de montaje GST18I3 SW

wieland

Articulo N° 06.561.7853.0
EAN 4049088247026
Unidad de embalaje 50 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos técnicos

Longitud 54,9 mm
Anchura 44,4 mm

Altura 26,7 mm

Color Negro

Descripcion 1

Material de montaje

Descripcién 2

Marco empotrable para conexiones aéreas GST18i3

Fecha de creaci6n 28.06.2022

Reservado el derecho a modificaciones técnicas
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Dibujo técnico

Anderung/Revision

www.wieland-electric.com
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£ - Weitgrg Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www_wiglund-electrig.com
s Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
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