Ficha técnica de producto
Articulo N° 92.034.0358.0

Conector de empotrar GST18I3L S1H GNO7

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar,
horizontal, sin brida de fijacién, nimero de polos 3, tipo macho,
tipo de conexién Conexién soldada, tensién asignada 250 V,
corriente asignada 20 A, color de codificacion verde, grado de
proteccioén (ip) IP20, componente empotrado Conexién soldada,
angulo del conector Cuadrado, codificacién del polo 1, PE, 2/N,
codificacién mecanica Cédigo 7, material de la carcasa Poliamida,
libre de hal6genos Si, carga calorifica 0,027 kWh/St, material

del contacto CuZzn, superficie final Zincado, grado de polucién

2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm,

anchura 28,2 mm

Articulo N°
EAN

Unidad de embalaje

Certificaciones / Homologaciones

€9 @ K W &

Datos técnicos

Datos generales
Corriente Asignada
Tensién Asignada
Grado de polucién
Codificacién mecénica
Tension de cortocircuito
Con cierre

Color de codificaciéon

Caodificacién del polo

Datos de conexion

Terminaciones por polo

Tipo

Tipo

Tipo de conexién
Angulo del conector
Grado de proteccion (IP)

Componente empotrado

Material

Material de la carcasa
Libre de halégenos
Material del contacto

Carga calorifica

Componentes de aislamiento de temperatura continua

Superficie final

Dimensiones
Longitud

Anchura

92.034.0358.0
4049088318139
100 Pieza (s)

20A
250 V

2
Codigo 7
4 kv

Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)

verde

1, PE, 2IN

macho

Conexion soldada
Cuadrado

IP20

Conexioén soldada

Poliamida

Si

Cuzn

0,027 kWh/St
100 °C

Zincado

24 mm

28,2 mm

wieland
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vz wieland

Altura 13 mm
Accesorios

Articulo N° Tipo Descripcion
05.561.3653.0 Tapén GST18I3VS B WS

05.561.3653.1 Tap6n GST18I3VS B SW

05.564.5353.0 Tapon GST18I13/4/5 SW

05.564.5353.2 Tapon GST1813/4/5 WS

05.594.4250.0 Tapon ST18/3B + GST18I3 ST WS

05.594.4253.0 Tapon ST18/3B + GST18I3 ST WS
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Dibujo técnico
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£ Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
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(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 [list of prohibited /
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