vz wieland

Data sheet del prodotto
Nr. Art. 92.032.3758.0

Connettore da pannello GST18I3S S1 PB04

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per

il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3,
Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione
nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica /
inserto Blu plastello, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di
componente installato Componente installazione/connettore spina,
Direzione plug-in diritto, Sezione cavo flessibile con puntalini 0,75
mm? - 4 mm?2, Sezione cavo rigido 0,75 mm? - 4 mm?, Marcatura
del polo 1, 2, 3, Codifica meccanica Codice 5, Materiale della
custodia Poliammide, Privo di alogeni si, Carico di infiammabilita
0,038 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie
stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4
kV, Lunghezza 31,5 mm, Altezza 19,5 mm, larghezza 28,2 mm

Nr. Art. 92.032.3758.0
EAN 4015573614253
Quantita per ordine 200 Pezzo

Certificati/Approvazioni

€9 @ K W &

Dati tecnici
Generale

Corrente nominale 20A
Tensione nominale 250V
Grado di inquinamento 2

Codifica meccanica Codice 5
Tensione nominale di tenuta 4 kv
Bloccabile autobloccante (pud essere sbhloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto Blu plastello
Marcatura del polo 1,2,3

Dati di connessione

Sezione cavo rigido 4 mm?2
Sezione cavo rigido 2 (min) 0,75 mmz2
Sezione cavo flessibile max. 4 mm?2
Sezione cavo flessibile 2 (min) 0,75 mm2
Attacchi per polo 1
Lunghezza di spelatura 7 mm
Esecuzione

Esecuzione Spina

Tipo di attacco

attacco a vite

Direzione plug-in

diritto

Grado di protezione (IP)

1P20

Nota per il tipo di attacco

Cavo flessibile 4 mm?2 senza puntalini

Tipo di componente installato

Materiale

Materiale della custodia

Componente installazione/connettore spina

Poliammide

Privo di alogeni

si

Data di creazione 21.10.2025
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Materiale del contatto Cuzn

Carico di inflammabilita 0,038 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati 100 °C
Trattamento superficie stagnato
Dimensioni

Lunghezza 31,5 mm
larghezza 28,2 mm
Altezza 19,5 mm

Data di creazione 21.10.2025
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Disegno tecnico
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Anwendung: Dimmen
el Application:dimming
Type: GST1813S S1 PBO4
Tolerierung Size 150 14405 /Toleronce system Size 150 14405 joryes B Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020010 ist einzuhalten.
{This 1S0-stondard describes the envelope principle. According to the envelope Conformily with Wieland document WN 5020.010 ¢ [list of prohibited /
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