Ficha técnica de producto
Articulo N° 56.203.8955.0

Borna de tierra WTP 2,5/4 E PE

Borne de tierra con Conexién por Push-In para montaje en TS 35,
seccién: 2,5 mm2, anchura: 5 mm, color: verde-amarillo

Articulo N°

56.203.8955.0

v» wieland

EAN

4049088186424

Unidad de embalaje

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Seccién nominal del conductor

100 Pieza (s)

4 mm?

Color Verde/amarillo
NUmero de pisos 2

NUmero de conexiones por piso 2

Anchura del borne 5mm
Carcasa para aislamiento PAG66

Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento segin UL94 VO

Método de montaje

Carril DIN (top hat rail)

Anschlussart

Conexién enchufable de entrada

Anzahl der Klemmstellen je Etage

2

Montageart Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs VO

Datos técnicos

Tensién Asignada 500 vV

Tensién de cortocircuito 6 kv

Grado de polucién 3

Tapa de cierre requerida Si

Material de aislamiento

Termoplastico

Longitud

82 mm

Anchura

Datos de conexién

Tipo de conexién

5mm

Conexién enchufable de entrada

Tipo de conexién 1

Conexién enchufable de entrada

Minima seccién del conductor rigida

0,2 mm?
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Méxima seccion rigida del conductor 4 mm2
Minima seccién del conductor flexible 0,2 mm?
Maxima seccion del conductor multifilar 4 mm2
Minima seccién del conductor semirigida 0,2 mm2
Méxima seccion del conductor flexible 4 mm2
Seccién min. de la cubierta del cable (flexible, semirigida) con punteras del cable 0,2 mm2
Seccién max. del conductor (flexible, rigido) con puntera del cable 4 mm2
Desforrado del conductor 11 mm
Datos técnicos UL/CSA

Seccién del conductor UL 24-12 AWG
Tensién UL 600 V
Seccién del conductor CSA 24-12 AWG
Tensién CSA 600 V
Accesorios

Articulo N° Tipo Descripcion
Z77.280.6227.0 Peine de unién IVBWKF 2,5- 2

77.280.6327.0 Peine de unién IVBWKF 2,5- 3

Z77.280.6427.0 Peine de union IVBWKF 2,5- 4

Z7.280.6527.0 Peine de unién IVBWKF 2,5- 5

Z7.280.6627.0 Peine de unién IVBWKF 2,5- 6

Z77.280.6727.0 Peine de unién IVBWKF 2,5- 7

Z77.280.6827.0 Peine de unién IVBWKF 2,5- 8

Z77.280.6927.0 Peine de unién IVBWKF 2,5- 9

Z7.280.7027.0 Peine de unién IVBWKF 2,5- 10

Z7.280.7127.0 Peine de unién IVBWKF 2,5- 11

77.280.7227.0 Peine de unién IVBWKF 2,5- 12

Z7.280.7327.0 Peine de unién IVBWKF 2,5- 13

Z77.280.7427.0 Peine de unién IVBWKF 2,5 - 14

Z7.280.7527.0 Peine de unién IVBWKF 2,5- 15

Z77.280.7627.0 Peine de unién IVBWKF 2,5 - 16

Z77.280.7727.0 Peine de unién IVBWKF 2,5 - 17

Z7.280.7827.0 Peine de unién IVBWKF 2,5 - 18

Z77.280.7927.0 Peine de unién IVBWKF 2,5 - 19

Z7.280.8027.0 Peine de unién IVBWKF 2,5- 20

98.300.0000.0 Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - :2000mm

98.300.1000.0 Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - :2000mm

98.300.1800.0 Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - 1:2000mm

98.300.1900.0 Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - 1:2000mm

98.360.0000.0 Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - [:2000mm

98.360.0004.0 Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - |:2000mm

98.370.0000.0 Carril DIN TS 35x15 UNPERF - [:2000mm

98.370.1000.0 Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - 1:2000mm

98.380.0000.0 Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - 1:2000mm

04.344.2355.8 Protector con sefial de aviso AD WTP 2,5

07.312.7355.0 Tapa final APFN 2,5 E/35

07.312.7455.0 Particion TWFN 2,5 E/35

05.564.3755.0 Guias de entrada del cableado LEL 2,5/1 white

05.564.3855.0 Guias de entrada del cableado LEL 2,5/1 gray

05.564.3955.0 Guias de entrada del cableado LEL 2,5/1 black

04.242.5053.0 Tira de etiquetas 9705 A/ 5/ 10
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Tolerierung Size IS0 14405 ® 1/ Tolerance system Size IS0 14405 ®
(This 1SO-standard describes the envolope principle. According fo fthe envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

jalyes X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!
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