Ficha técnica de producto
Articulo N° 92.031.3258.1

Conector de empotrar GST18I3S B1 SW

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacion,
Conexion por tornillo individual, nimero de polos 3, tipo Hembra,
tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada 250 V,
corriente asignada 20 A, color de codificacion Negro

Avrticulo N° ‘92.031.3258.1
EAN 4015573236844
Unidad de embalaje ‘200 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones
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Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada 20A
Tensién Asignada 250 V
Grado de polucién 2
Codificacién mecénica Code 1
Tension de cortocircuito 4 kv

Con cierre Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificacion Negro
Caodificacion del polo L, N, PE
Datos de conexion

Seccién del conductor rigido mm?2 max. 4 mm?2
Seccién del conductor rigido mm?2 min. 0,75 mm2
Seccidn del conductor semirigido mm?2 max. 4 mm?2
Seccién del conductor semirigido mmz2 min. 0,75 mm2
Terminaciones por polo 1
Desforrado del conductor 7 mm
Tipo

Tipo Hembra

Tipo de conexién

conexién por tornillo

Angulo del conector

Recto

Grado de proteccion (IP)

1P20

Observaciones sobre el tipo de conexién

Cableado rigido de solamente 4 mm2 sin punteras

Componente empotrado

Componente/conector empotrado

Material

Material de la carcasa Poliamida
Libre de halégenos Si
Material del contacto CuzZn
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Carga calorifica 0,036 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura continua 100 °C
Superficie final Zincado
Dimensiones

Longitud 31,5 mm
Anchura 28,2 mm
Altura 19,5 mm
Accesorios

Articulo N° Tipo Descripcion
99.004.8210.0 Capota GST1813 HOCH WS

99.005.8210.0 Capota GST18I3 HOCH SW

05.561.3653.0 Tapén GST18I3VS B WS

05.561.3653.1 Tapo6n GST18I3VS B SW

05.564.5353.0 Tapén GST18I13/4/5 SW

05.564.5353.2 Tapon GST18I13/4/5 WS

05.594.4250.0 Tapén ST18/3B + GST18I3 ST WS

05.594.4253.0 Tapén ST18/3B + GST18I3 ST WS

34.300.1122.1 Grapa de montaje GST18 3-10 POLIG gesis® CLASSIC Material de montaje, Angulo de montaje del compomente empotrable
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MaBe sind nur fir_inferne Zwecke galtig

Diese MaBe werden bei Abnahme besonders geprift
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Teile-Nr. Farbe

Ipart-no. Icolour
weiB dhnl. RAL 9003

92.031.3258.0 Jwhite sim. RAL 9003 GST1813S B1 WS
schwarz dahnl. RAL 9005

92.031.3258.1 Iblack sim. RAL 9005 GST1813S B1 SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 ® ! Tolerance system Size ISO 14405 ®
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances)

jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) fo be declared!

Datum / Blaft

Index | Date / Sheet

Anderung / Revision
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Type

GST1813...

Benennung/Title

Freitoleranz nach (AD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen |1 Verwendung: Blatt: qovon 4
General tolerance CAD - drowing, no manual modifications allowed [First Use: Sheet: of
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/female connector
250V AC, 20A, 2,5mm?
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