Data sheet del prodotto
Nr. Art. 92.754.4053.0

Connettori GST18I5S S1 ZR1 MWS

gesis® CLASSIC Connettori, pre-assemblato, Numero di poli 5,
Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V /
400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 7 - 12 mm,
Colore della codifica / inserto Bianco

vz wieland

A

’,\‘\‘ N

Nr. Art. 92.754.4053.0
EAN 4049088151989
Quantita per ordine 50 Pezzo
Certificati/Approvazioni

EMA
@ K R
Dati tecnici
Generale
Corrente nominale 20A
Tensione nominale 250V / 400V
Tensione nominale di tenuta 4 kv
Serracavo si
Grado di inquinamento 2
Codifica meccanica Codice 1

Bloccabile autobloccante (pud essere sbhloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto Bianco
Marcatura del polo 3,N,PE, 2,1
Colore della custodia con serracavo Bianco
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 9016

Dati di connessione

Diametro cavo max. 12 mm
Diametro cavo 7 mm
Sezione cavo rigido 2,5 mm2
Sezione cavo rigido 2 (min) 0,5 mm?
Sezione cavo flessibile max. 2,5 mm?
Sezione cavo flessibile 2 (min) 0,5 mm?
Attacchi per polo 1

Lunghezza sguainatura 37 mm
Lunghezza di spelatura 7 mm
Esecuzione

Esecuzione Spina

Tipo di attacco

attacco a vite

Grado di protezione (IP) 1P40
Materiale

Materiale della custodia Poliammide
Privo di alogeni si
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Materiale del contatto

Carico di inflammabilita

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati

Trattamento superficie

Dimensioni

Lunghezza
larghezza

Altezza

Accessori

Nr. Art.

05.587.3156.0
05.587.3156.1
05.564.5353.0
05.564.5353.2
05.566.9253.0

Montaggio
Nr. Art.
92.753.4053.0

92.053.0058.0

92.257.1000.2

92.257.1004.2

92.053.0258.0

92.053.0458.0

92.257.1003.0

Tipo

Chiusura (G)ST18 WS

Chiusura (G)ST18 SW

Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW
Coperchio di protezione GST1813/4/5 WS
Coperchio di protezione GST1815 BUCHSEN

Tipo

Connettori GST18I5S B1 ZR1 MWS

Connettore da pannello GST18I5L B1IH WS

Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15 10WS

Cavo preconfezionato GST18I5KS-S 15 10WS

Connettore da pannello GST18I5L B1V BLO1

Connettore da pannello GST18I5L B1H PB02

Cavo preconfezionato GST18I5KSB- 15 10TRO1

wieland

Cuzn
0,16 kWh/St
100 °C

stagnato

76,4 mm
47,75 mm

15 mm

Descrizione

Descrizione

gesis® CLASSIC Connettori, pre-assemblato, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a
vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 7 - 12 mm,
Colore della codifica / inserto Bianco

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening
flange, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione
nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco

gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 5, Tensione nominale
250V /400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo HO5VV-F, Classe di infiammabilita Eca,
Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm2, Colore della codifica / inserto
Bianco

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione
nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo HO5VV-F, Classe di
infiammabilita Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mmz, Colore della
codifica / inserto Bianco

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening
flange, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione
nominale 50 V, Corrente nominale 6 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening
flange, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione
nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione
nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo HO5VV-F, Classe di
infiammabilita Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm2, Colore della
codifica / inserto rosso
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Disegno tecnico
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Teil-Nr. Farbe Typ
] part-number|colour type
weiB, Weitere Daten siehe Katalo
92.754.4053.0 | white GST18155 S1 ZR1 M WS S|
further data see catalog 8
E schwarz .
92.754.4053.1 | black GST18155 ST ZR1 M SW o
Tolerierung Size 150 14405@/Tolerance system Size 150 16405. josyes [ Stoffverbots- und Deklorationsliste nach UU-TOM st einzuhal fen §
[This [S0-standard desbribes the envelope principle, According fo the envelope Conformity with Wielond document UU-TCM-0 tof prohibited / 5
principle the deviations of form and parallelism ore limifed by the size tolerances), declarable hazardous substonces) to be dec i
Freitoleranz noch DIN 150 2768 - 1 CAD - Zeichnung, keine monvellen Anderungen 1. Verwendung Blatt: | -y
General tolerance R " CAD - drowing, no manval modifications ollowed [First Use Shee of o
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Yo "m‘| i, /Surd mit|Ersatz fir/Replacement for: - g
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