vz wieland

Ficha técnica de producto
Articulo N° 92.931.5653.0

Conector GST18I3S B1 ZR2 RT03

gesis® CLASSIC Conector, nimero de polos 3, Hembra, tipo de
conexién conexion por tornillo, tensién asignada 250 V, corriente
asignada 20 A, diametro del cable 10,5 - 14,5 mm, color de

codificacién Rosa salmén

Articulo N° 92.931.5653.0
EAN 4049088356513
Unidad de embalaje 50 Pieza (s)
Certificaciones / Homologaciones

EMA
@ [Kevi AN
Datos técnicos
Datos generales
Corriente Asignada 20A
Tensién Asignada 250 vV
Tensién de cortocircuito 4 kv
Capota Si
Grado de polucién 2
Codificacién mecéanica Code 2

Con cierre Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificacion Rosa salmén
Caodificacion del polo L, N, PE
Color de la capota Negro
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 3022

Datos de conexion

Diametro del cable méax. 14,5 mm
Diametro del cable min. 10,5 mm
Seccién del conductor rigido mm2 max. 4 mm2
Seccién del conductor rigido mm2 min. 0,75 mm2
Seccién del conductor semirigido mm?2 max. 4 mm2
Seccidn del conductor semirigido mmz2 min. 0,75 mm?2
Terminaciones por polo 1
Tipo

Tipo Hembra

Tipo de conexién

conexion por tornillo

Grado de proteccion (IP)

1P40

Observaciones sobre el tipo de conexién

Cableado rigido de solamente 4 mm? sin punteras

Material

Material de la carcasa Poliamida
Libre de halégenos Si
Material del contacto Cuzn
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Carga calorifica
Componentes de aislamiento de temperatura continua

Superficie final

Dimensiones

Longitud

Anchura

Altura

Accesorios

Articulo N° Tipo

05.587.3156.0 Bloqueo (G)ST18 WS

05.587.3156.1 Bloqueo (G)ST18 SW

06.561.7853.0 Marco de montaje GST18I13 SW
05.561.3653.0 Tapo6n GST18I3VS B WS

05.561.3653.1 Tapén GST18I3VS B SW

05.564.5353.0 Tapén GST18I13/4/5 SW

05.564.5353.2 Tapén GST18I13/4/5 WS

05.594.4250.0 Tapén ST18/3B + GST18I3 ST WS
05.594.4253.0 Tapén ST18/3B + GST18I3 ST WS
Montaje

Articulo N° Tipo

92.032.3358.0 Conector de empotrar GST18I13S S1 WS
92.032.0058.0 Conector de empotrar GST18I3L S1V WS
92.032.3458.0 Conector de empotrar GST18I13S S1 GRO1
92.032.0158.0 Conector de empotrar GST18I3L S1V GRO1
92.032.3658.0 Conector de empotrar GST18I13S S1 RT03
92.032.3858.0 Conector de empotrar GST18I3S S1 BR05

wieland

0,109 kWh/st
100 °C

Zincado

77,5 mm
32 mm

17 mm

Descripcion

Descripcion

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacién, Conexién por tornillo individual,
nimero de polos 3, tipo macho, tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada

250V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Blanco, grado de proteccion (ip) IP20,
componente empotrado Componente/conector empotrado, angulo del conector Recto, seccién
del conductor semirigido 0,75 mm?2 - 4 mmz, seccién del conductor rigido 0,75 mm?2 - 4 mmz,
codificacion del polo L, N, PE, codificacién mecénica Code 1, material de la carcasa Poliamida,
libre de halégenos Si, carga calorifica 0,038 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final
Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm,
anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijacion,
nimero de polos 3, tipo macho, tipo de conexién Conexién soldada, tension asignada 250

V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Blanco, grado de proteccién (ip) IP20,
componente empotrado Conexién soldada, angulo del conector Recto, codificacion del polo L,
N, PE, codificacién mecénica Code 1, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos Si,
carga calorifica 0,026 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de
polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacién, Conexién por tornillo individual,
nimero de polos 3, tipo macho, tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada 250

V, corriente asignada 20 A, color de codificacion Gris Claro, grado de proteccion (ip) 1P20,
componente empotrado Componente/conector empotrado, angulo del conector Recto, seccién
del conductor semirigido 0,75 mm? - 4 mm?, seccién del conductor rigido 0,75 mm? - 4 mm?,
codificacion del polo L, N, PE, codificacién mecénica Code 2, material de la carcasa Poliamida,
libre de halégenos Si, carga calorifica 0,039 kWh/St, material del contacto CuZzn, superficie final
Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm,
anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijacion,
nimero de polos 3, tipo macho, tipo de conexién Conexién soldada, tensién asignada 250

V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Gris Claro, grado de proteccién (ip) P20,
componente empotrado Conexién soldada, angulo del conector Recto, codificacién del polo L,
N, PE, codificacién mecénica Code 2, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos Si,
carga calorifica 0,026 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de
polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacion, Conexién por tornillo individual,
nimero de polos 3, tipo macho, tipo de conexién conexion por tornillo, tensién asignada 250

V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Rosa salmén, grado de proteccion (ip) IP20,
componente empotrado Componente/conector empotrado, angulo del conector Recto, seccion
del conductor semirigido 0,75 mm? - 4 mm?, seccion del conductor rigido 0,75 mm? - 4 mm?,
codificacion del polo L, N, PE, codificacion mecénica Code 3, material de la carcasa Poliamida,
libre de halégenos Si, carga calorifica 0,038 kWh/St, material del contacto CuZzn, superficie final
Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm,
anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacién, Conexién por tornillo individual,
ndmero de polos 3, tipo macho, tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada

250 V, corriente asignada 20 A, color de codificaciéon Marrén, grado de proteccion (ip) IP20,
componente empotrado Componente/conector empotrado, angulo del conector Recto, seccién
del conductor semirigido 0,75 mm2 - 4 mm2, seccién del conductor rigido 0,75 mm?2 - 4 mmz,
codificacion del polo 1, 2, 3, codificacién mecénica Code 4, material de la carcasa Poliamida,
libre de halégenos Si, carga calorifica 0,038 kWh/St, material del contacto Cuzn, superficie final
Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm,
anchura 28,2 mm
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92.032.0658.0

92.297.1003.0

92.032.0358.0

92.032.3558.0

92.032.0558.0

92.032.3958.0

92.032.3758.0

92.032.0458.0

Conector de empotrar GST18I3L S1V BR05

Cable de conexién GST18I3KSB- 15 10TRO1

Conector de empotrar GST18I3L S1V GN0O7

Conector de empotrar GST18I3S S1 GNO7

Conector de empotrar GST18I3L S1V TB06

Conector de empotrar GST18I13S S1 TB06

Conector de empotrar GST18I13S S1 PB04

Conector de empotrar GST18I3L S1V PB04

wieland

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijacién,
nimero de polos 3, tipo macho, tipo de conexién Conexién soldada, tensién asignada 250

V, corriente asignada 20 A, color de codificacion Marrén, grado de proteccién (ip) IP20,
componente empotrado Conexion soldada, angulo del conector Recto, codificacién del polo 1,
2, 3, codificaciéon mecéanica Code 4, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos Si,
carga calorifica 0,026 kWh/St, material del contacto Cuzn, superficie final Zincado, grado de
polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Cable de conexién, Hembra - extremo libre, nimero de polos 3, tensién
asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable HO5VV-F, certificacién cpr Eca, longitud
total 1 m, seccién nominal 1,5 mm?, color de codificacién Rojo tomate

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijacién,
namero de polos 3, tipo macho, tipo de conexién Conexion soldada, tension asignada 250 V,
corriente asignada 20 A, color de codificacion verde, grado de proteccién (ip) IP20, componente
empotrado Conexion soldada, angulo del conector Recto, codificacion del polo 1, PE, 2/N,
codificacion mecénica Cddigo 7, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos Si, carga
calorifica 0,027 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Zincado, grado de polucién
2, tension de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalaciéon, Conexién por tornillo individual,
nimero de polos 3, tipo macho, tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada 250 V,
corriente asignada 20 A, color de codificacién verde, grado de proteccion (ip) IP20, componente
empotrado Componente/conector empotrado, angulo del conector Recto, seccién del conductor
semirigido 0,75 mm?2 - 4 mm2, seccién del conductor rigido 0,75 mm?2 - 4 mm2, codificacion

del polo 1, PE, 2/N, codificacién mecénica Cédigo 7, material de la carcasa Poliamida, libre

de halégenos Si, carga calorifica 0,038 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final
Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm,
anchura 28,2 mm

GST18i3 de soldar con opcién de fijacién adicional, 3 polos, macho (vertical), 250 V, 20 A, color
de codificacion azul turquesa

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacién, Conexién por tornillo individual,
nimero de polos 3, tipo macho, tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada 250

V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Turquesa, grado de proteccion (ip) IP20,
componente empotrado Componente/conector empotrado, angulo del conector Recto, seccién
del conductor semirigido 0,75 mm?2 - 4 mm2, seccién del conductor rigido 0,75 mm?2 - 4 mmz,
codificacion del polo 1, 2, 3, codificacién mecanica Cédigo 6, material de la carcasa Poliamida,
libre de halégenos Si, carga calorifica 0,038 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final
Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm,
anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalacién, Conexion por tornillo individual,
namero de polos 3, tipo macho, tipo de conexién conexién por tornillo, tensién asignada 250

V, corriente asignada 20 A, color de codificacién Azul pastel, grado de proteccion (ip) IP20,
componente empotrado Componente/conector empotrado, angulo del conector Recto, seccion
del conductor semirigido 0,75 mm2 - 4 mmgz, seccién del conductor rigido 0,75 mm?2 - 4 mmz,
codificacion del polo 1, 2, 3, codificacién mecéanica Code 5, material de la carcasa Poliamida,
libre de halégenos Si, carga calorifica 0,038 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final
Zincado, grado de polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 31,5 mm, altura 19,5 mm,
anchura 28,2 mm

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijacién,
nimero de polos 3, tipo macho, tipo de conexién Conexién soldada, tensién asignada 250

V, corriente asignada 20 A, color de codificacion Azul pastel, grado de proteccién (ip) IP20,
componente empotrado Conexion soldada, angulo del conector Recto, codificacién del polo 1,
2, 3, codificaciéon mecéanica Code 5, material de la carcasa Poliamida, libre de halégenos Si,
carga calorifica 0,026 kWh/St, material del contacto Cuzn, superficie final Zincado, grado de
polucién 2, tensién de cortocircuito 4 kV, longitud 24 mm, altura 13 mm, anchura 28,2 mm
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Anwendung: Netzspannung _ Z
Application: main t delivery condition: unmounted

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog{ www.wieland-electric.com
; Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size IS0 14405 ® I Tolerance system Size IS0 14405 ©. jalyes X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
(This 1SO-standard describes the envolope principle. According fo fhe envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
principle_the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances) declarable hazardous substances) to be declared!

CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen [1. Verwendung: Blatt: 1 ven
(AD - drawing, no manual modifications allowed|First Use Sheet of
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