fiche produit
article n° 75.456.1255.1

FH RCBO 32 CARST25

vz wieland

article n° 75.456.1255.1
EAN 4049088670794
unité de commande 1 piece(s)
certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque

général

courant nominal 32A

tension nominal 400 V

type de fusible RCBO 3+N C32 A/0,03A/6 kA
type de connexion 1 connecteur de pénétration
type de connexion 2 connexion enfichable
matériau du boitier polyamide

sans halogéne oui

classe de protection (IP) IP65

indice de protection contre les chocs 1K10

couleur noir

type de montage structure
température de stockage / transport min. -40 °C
température de stockage / transport max. 70°C
température ambiante minimale -25°C

max. température ambiante 28 °C
température de montage minimale 5°C

max. température de montage 40 °C

partie isolante Résistance a la température continue 120 °C
données de connexion

nombre de pdles 5

section nominale bus d'énergie 16 mm?2
dimensions

longueur 439,7 mm
largeur 100 mm

hauteur de montage 127 mm
accessoires

article n° type description

date de fabrication 26.01.2026
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99.530.0000.7 bouchon pour connecteur femelle SW

75.565.9853.1 bouchon pour connecteur femelle SW

modules compatibles

article n° type

00.771.0307.1 cable plat FL-LSHF 5G16

99.099.0000.8 cable plat FL-LSHF 5G25

99.456.0124.0 assemblage de cables RST25I5KS-S 60S 05BG03

wieland

RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de
fixation, couleur noir

RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir
description

RST25i5 Céable de connexion, extrémité libre du cable - Male, nombre de pdles 5, tension
nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de cable H05Z1Z1-F, longueur totale 0,5 m,
section nominale du conducteur 6 mmz, couleur de codage / insert de contact gris béton
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