Produktdatenblatt
Art. Nr. 75.456.0855.1

Absicherungsmodul FH RCBO 16 CAM32

podis CON 5G16 Absicherungsmodul; kombiniert Flachleitungs-
abgriff und dezentrale Absicherung; intern ist ein 4-poliger FI/
LS Typ A mit der Auslésecharakteristik C16 A / 30 mA verbaut
und verdrahtet; fir M32-Kabelverschraubung Ausgang, plus
optionale Ausbriiche fiir M20-Kabelverschraubung und fir M12
Geratestecker (Kabelverschraubungen als Zubehor bestell- bar);
abschlieBbar mit Vorhadngeschloss; Farbe schwarz

Art. Nr. 75.456.0855.1
EAN 4049088646430
Bestelleinheit 1 Stiick
Zulassungen
Technische Daten
Allgemein
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 400 V

Art des Sicherungselements

FI/LS 3+N C16 A/ 0,03 A/ 6 kA

Anschlussart 1

Durchdringanschluss

Anschlussart 2

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehauses Polyamid
Halogenfrei ja
Schutzart (IP) IP65
Schlagfestigkeit IK10
Farbe schwarz
Befestigungsmaoglichkeit integriert
Montageart Aufbau
Lagertemperatur / Transport min. -40 °C
Lagertemperatur / Transport max. 70°C
Min. Umgebungstemperatur -25°C
Max. Umgebungstemperatur 50°C
Min. Verlegetemperatur 5°C
Max. Verlegetemperatur 40 °C
Isolierteil Dauertemperaturbestandigkeit 120°C
Anschlussdaten

Polzahl 5
Bemessungsquerschnitt Energiebus 16 mm?
Interner Querschnitt 6 mm2
Abmessungen

Lange 438,8 mm
Baubreite 100 mm
Bauhohe 126 mm
Zubehor

Art. Nr. Typ Beschreibung

05.505.0353.1

Gegenmutter M32 x 1,5

Gegenmutter M32 x 1,5 in Farbe schwarz, Polyamid

Erstellungsdatum 19.11.2025

Technische Anderungen vorbehalten

Seite 1/2



wieland

Z75.507.1653.1 Kabelverschraubung M32 x 1,5 18 - 25 Kabelverschraubung M32 x 1,5 fiir Rundleitungen 18 - 25 mm, schwarz, Polyamid,
Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar

75.507.1753.1 Kabelverschraubung M32 x 1,5 15 - 21 Kabelverschraubung M32 x 1,5 fur Rundleitungen 10 - 21 mm, schwarz, Polyamid,
Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar

Baugruppen

Art. Nr. Typ Beschreibung

00.771.0307.1 Flachleitung FL-LSHF 5G16 Flachleitung PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; BPVO Klasse B2ca-sla-d1-al;
Strombelastbarkeit bis zu 63 A; halogenfrei; flammwidrig; fir feste Installation; Farbe schwarz;
BxH48 x 11,5 mm

99.099.0000.8 Flachleitung FL-LSHF 5G25 Flachleitung PODIS CON LSHF 5G25; kompatibel mit 5G16 Anschluskomponenten und

Zubehor; 0,6/1kV; BPVO Klasse B2ca-sla-d1-al; halogenfrei; flammwidrig; fiir feste
Installation; Farbe dunkelgrau; B x H 48 x 11,5 mm; Bemessungsstrom 63 A; Fir die
Absicherung mit 80 A missen die Sonderbedingungen beachtet werden
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Technische Zeichnung
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