fiche produit
article n° 75.456.1055.1

vz wieland

FH MT M32

article n° 75.456.1055.1
EAN 4049088674099
unité de commande 1 piece(s)
certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque

général

courant nominal 63 A

tension nominal 690 V

type de connexion 1 connecteur de pénétration
type de connexion 2 connexion & vis
matériau du boitier polyamide
sans halogéne oui

classe de protection (IP) IP65

indice de protection contre les chocs IK10

couleur noir

type de montage structure
température de stockage / transport min. -40 °C
température de stockage / transport max. 70°C
température ambiante minimale -25°C

max. température ambiante 40 °C
température de montage minimale 5°C

max. température de montage 40 °C

partie isolante Résistance a la température continue 120 °C
données de connexion

nombre de pdles 5

section nominale bus d'énergie 16 mm?
dimensions

longueur 438,8 mm
largeur 100 mm
hauteur de montage 126 mm
accessoires

article n° type description
05.505.0353.1 écrou M32x 1,5

05.506.7453.1 vis de verrouillage M32x1,5

date de fabrication 26.01.2026

sous réserve de modifications techniques
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wieland

Z75.507.1653.1 passage de cable pour vis M32 x 1,5 18 - 25
75.507.1753.1 passage de cable pour vis M32 x 1,5 15 - 21

modules compatibles

article n° type description
00.771.0307.1 cable plat FL-LSHF 5G16
00.771.0307.3 cable plat FL-LSHF 5G16
99.099.0000.8 cable plat FL-LSHF 5G25
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dessin technique
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Tolerierung Size 1SO 16405 © I Tolerance system Size IS 14405 ©
(This IS0-standard describes the envolope principle. According to the envolope
principle_the_deviations of form and_parallelism are limited by the size tolerances!.

alyes X
Jaly :

toffverbots- und Deklarationslisfe nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
onfornity with Wieland document WN 5020.010 e fist of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared

Freifoleranz nach
General tolerance

(AD - Zeichnung, keine mancellen Anderungen

CAD - drawing, no_manual modifications allowed
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