wieland

Ficha técnica de producto
Articulo N° 75.453.0353.1

maodulo de conexién con doble salida FCS 16 5 S| SA
RST25

Articulo N° 75.453.0353.1
EAN 4049088665219
Unidad de embalaje 1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota La corriente nominal no puede exceder los 25 A/ 32 A. Tenga en cuenta la curva de
corriente del sistema RST25i5.

Datos de conexion

NUmero de polos 5

Numero de posiciones de la borna por polos 2

Tipo de terminacién (cable redondo) Conexion por perforacion del aislante
Tipo de conexidn del bus de energia conexion por tornillo

Numero de salidas 2

Tipo de salida RST25i5 hembra

Datos mecénicos

Material de la carcasa Poliamida

Color de la carcasa Negro

Libre de hal6genos Si

Grado de proteccion (IP) IP65

Método de montaje Montaje en superficie

Datos eléctricos

Tensi6én Asignada 400 V
Corriente Asignada 63 A
Tipo de tension de alimentacion CA

Dimensiones

Longitud 300 mm
Anchura de montaje 84 mm
Altura de montaje 146 mm
Accesorios
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Articulo N°
99.530.0000.7
75.565.9853.1

Montaje

Articulo N°
99.456.0124.0

96.85A.0560.3

Tipo
Tapoén para conectores hembra SW

Tapoén para conectores hembra SW

Tipo

wieland

Descripcion
RST20i5/4 tap6n con cinta de sujecion, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro

RST20i5/4 tap6n para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro

Descripcion

Cable de conexién RST25I5KS-S 60S 05BG03 RST25i5 Cable de conexién, Extremo libre - macho, nimero de polos 5, tensién asignada 250

V /400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 0,5 m, seccién
nominal 6 mmz, color de codificacién Gris hormigén

Cable de conexién RST25I5KSBS 6HO 05BG03
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Dibujo técnico

be especially checked af delivery

O These dimens
—
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bei Abnahme besonders geprdft
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