Data sheet del prodotto
Nr. Art. 75.450.2114.3

Modulo di alimentazione FCS 16 5 SA SAM

vz wieland

Nr. Art. 75.450.2114.3
EAN 4049088669583
Quantita per ordine 1 Pezzo
Certificati/Approvazioni

c@us LISTED

Dati tecnici

Dati di connessione

Numero di poli 5

Numero di punti morsetti per polo 1

Tipo di attacco del cavo tondo

attacco a vite

Tipo di attacco del bus di energia

attacco a vite

Numero di ingressi 1
Tipo di ingressi
Numero di uscite 1

Tipo di uscita

Sezione cavo flessibile con puntalini

Dati tecnici UL/CSA

10 mm? - 35 mm?

Tensione nominale 600 V
Corrente nominale 75A

10-2
Degree of protection (NEMA) 4X
Dati meccanici
Colore della custodia Grigio chiaro
Grado di protezione (IP) P65

Tipo di montaggio

Montaggio in superficie

Dati elettrici

Tensione nominale 690 V
Corrente nominale 100 A
Tipo di tensione dell'alimentazione AC/DC
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wieland

Dimensioni

Lunghezza 300 mm
Spessore 145 mm
Altezza montaggio

100 mm
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