Produktdatenblatt
Art. Nr. 0D.S04.3427.5

Verbindungsstecker IVB WTN 4-4

Verbindungsstecker IVB WTN 4-4 Rastermaf’ 6,1 mm, Isoliert
ja, Polzahl 4, Farbe rot, Hohe 19,7 mm, Montageart steckbar,

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

vz wieland

Art. Nr. 0D.S04.3427.5
EAN 4049088723117
Bestelleinheit 200 Stiick
Zulassungen
Technische Daten
Allgemein
Farbe rot
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO
Breite/Rastermaf 22,4 mm
Lange 2,9 mm
Rastermaf 6,1 mm
Anzahl der gebriickten Klemmen 4
Montageart steckbar
Isoliert ja
Ausfuhrung Verbindungskamm
Hohe 19,7 mm
Halogenfrei ja

Erstellungsdatum 14.10.2026

Technische Anderungen vorbehalten

Seite 1/1



Technische Zeichnung

Vertrauih
Confidential

© Alle Rechte vorbehalten

© Al righfs reserved
Vertraulckefsiasse
Confidentiality Class:

be especially checked af delivery
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