Produktdatenblatt
Art. Nr. 0D.203.8555.0

Diodenstecker DIST-D 2.5 TK

Diodenstecker DIST-D 2.5 TK Montageart steckbar, Farbe grau,
Breite/Rastermald 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs

nach UL 94 VO

v» wieland

Art. Nr. 0D.203.8555.0
EAN 4049088718250
Bestelleinheit 100 Stiick
Zulassungen
Technische Daten
Allgemein
Farbe grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO

Anschlussart Bauelementestecker

Schraubanschluss

Breite/Rastermal} 51 mm
Lange 27,4 mm
Montageart steckbar
Hohe 32 mm

Erstellungsdatum 18.03.2026

Technische Anderungen vorbehalten
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Technische Zeichnung
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R Weitere Dafen siehe KATALOG oder eKatalog|www.wieland-electric.com
S00E addifional data see CATALOG or eCATALOG |eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size IS0 14405 ® I Tolerance system Size IS0 14405 ®. jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size folerances) declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen  [1. Verwendung: Blatt: qovon
General folerance CAD - drawing, no manual modifications allowed |First Use: Sheet: of
I / nﬁl@ Werkstoff / Maferial Tag/Date Name Zeichnung Nr. / Drawing No. Index
] gezeichnet —
/ gezechet {3 11,205 |Eichhorn N
/ [Maistab / Scaley Elektronische Fre\gﬂbe OD.203.8555.0 13K
/ 51 Electronic Release MaBe in mm / Dimensions are in mm
I {Vol mm’lﬂﬂ ISrf mm’|Ersafz fir | Replacement for:
F / Type Benennung/Title
Bestell-Nr. [Typ Farbe VPE: | e - DIODENSTECKER
lorder no. |/type Icolour packaging unit: [ [T 77| NN W|e|a nd diode plug
0D.203.8555.0 [DIST-D 2.5 TK grau / grey 100 Anderung / Revision
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